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Zaruc¢ena dlouha Zivotnost: ESG

§t|’tky v nékolika barvach a formatech maiji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “RGzné materialy pro riizné pozadavky”

e Lze pouzit s vybavenim od rlznych vyrobcl

* Znacky na zafizeni se znAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Verze ESG, Znacky na pfistroje, 8 x 20 mm, ¢erna
Cislo objednavky 2005170000

Typ ESG 8/20 MM SW

GTIN (EAN) 4050118390810

Mnozstvi 3000 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 09:32:51 MEZ
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Datovy list
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.1 mm Hloubka (v palcich) 0.0039 inch
Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 0.06 g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Lepidlo Akrylatové lepidlo Verze Samolepici, bez obsahu
halogen(

Sitka 20 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 120°C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny cerna Halogen Ne

Zakladni material Polyester Tisténé znaky bez

Schvéleni podle UL 969 Ano kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Rozsah provozni teploty -40...120 °C Pocet na roli 3000

Znacéky na pfistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM 84/300 WS Verze
Cislo 2005040000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390025
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST
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