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Spolehlivost procesu: TM-I

Vkladaci Stitky TM-l maji poutko, které pomaha pfi vkla-
dani do prahlednych pouzder typu TM. Jakmile je Stitek
umistén, poutko se na perforovaném misté odtrhne. Takto
pfipravena pouzdra Ize jednodus$e nasunout na vodice.
Vyhody pro vas: velkd mnozstvi Ize efektivné pripravit v je-
diném kroku.

Vseobecné objednaci udaje

Verze TM-l, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 23 x 4 mm,
Modra

Cislo objednavky 2005970000

Typ TM-l 23 MM BL

GTIN (EAN) 4050118390261

Mnoizstvi 2000 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2025-08-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 15.12.2025 11:42:48 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 23 mm Vyska (v palcich) 0.9055 inch

Sitka 4 mm Sitka (v palcich) 0.1575 inch

Cista hmotnost 0.16 g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Orientace tisku vodorovné a svisle Typ tisku prazdny

Sitka 4 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Rozsah provozni teploty, max. 150 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Modra Halogen Ne

Zakladni material Polyester Tisténé znaky bez

kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM Rozsah provozni teploty -40...150 °C
MULTIMARK PLUS

Pocet na roli 2000

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 70 mm?2

Vnéjsi prim. vodice, max. 35 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 1.3 mm

Vnéjsi pram. vodice 1.3-35 mm Prafez pfipojeného vodice 70 mm2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Verze
Cislo 2005080000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118389951
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice

tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST
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