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Neodpojitelné: WM

NaSe uzaviené neodpojitelné Stitky se instaluji bez po-
tfeby dalSiho naradi. Kabel se pred zapojenim jednoduse
navlece skrz oba konce. Vlastni tlak materidlu znacku
uchyti na misté. WM §titky jsou k dispozici ve ¢tyrech veli-
kostech pro vodice o prifezu od 0,25 mm2 do 16 mm?.
Kazda velikost je k dispozici ve tfech délkach Stitku a dvou
barvach. Poskytne vam to idealni vybavu na kazdodenni
prace znaceni vodi¢u v rozvadédi.

Va$e vyhody s MultiMark

¢ Kompaktni, prakticka fada produktt

¢ Rychly tisk a instalace

¢ Spolehlivé oznaceni vasich pripojeni

¢ Skvélé vlastnosti produktu

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

WM, Oznaceni vodi¢u a kabeld, 2 - 3.5 mm, 32 x
4.8 mm, Zluta

2006110000

Typ WM 1/21 2.0-3.56 MM GE
GTIN (EAN) 4050118390568
MnozZstvi 2000 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:32:08 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0197 inch
Vyska 32 mm Vyska (v palcich) 1.2598 inch
Sitka 4.8 mm Sitka (v palcich) 0.189 inch
Cista hmotnost 0.12¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...150 °C Trvala provozni teplota, min. -40 °C
Trvala provozni teplota, max. 150°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Verze bez obsahu halogent

Sitka 4.8 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Rozsah provozni teploty, max. 150 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Zluta Halogen Ne

Zakladni material Polyester Tisténé znaky bez

Velikost pole na oznaceni 22 x4.8 mm kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Rozsah provozni teploty -40...150 °C

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 2.5 mm?2

Prarez vodice, min. 0.75 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 3.5 mm

Vnéjsi pram. vodice, min. 2 mm Sitka textového pole 22 mm

Vyska textového pole 4.8 mm Vnéjsi pram. vodice 2-3.5mm

Prarez pfipojeného vodice 0.75-2.5 mm?

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Verze
Cislo 2005080000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118389951
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice

tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST
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