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WS/ DEK

MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni mate-
ridl sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfripne. Tento speci-
alné razeny material Ize natahnout, ¢imz Ize pokryt rizné
rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic nasci-
taji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle tiskne

a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti opotiebeni.
Rozliseni tisku 300 dpi také umozniuje velmi snadno
Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

¢ Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller,
Bila

Cislo objednavky 2007130000

Typ DEK 5/8 MM WS

GTIN (EAN) 4050118392012

MnozZstvi 500 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:00:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2007130000
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Vyska 5 mm Vyska (v palcich) 0.1968 inch
Sitka 8 mm Sitka (v palcich) 0.315 inch
Cista hmotnost 0.15 g
Teploty
Rozsah provozni teploty -50...90 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Orientace tisku vodorovné a svisle Verze bez obsahu halogent
Sitka 8 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Rozsah provozni teploty, max. 90 °C Rozsah provozni teploty, min. -50 °C
Barevny Bila Halogen Ne
Zakladni material PC-ABS, TPU Tisténé znaky bez
Velikost pole na oznaceni 4.5 x 7.5 mm kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS
Rozsah provozni teploty -50...90 °C Aplikace/vyrobce Weidmueller
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:00:34 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2599430000
https://eshop.weidmueller.com/p/2599440000
https://eshop.weidmueller.com/p/2599440000
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P¥iklad pouziti
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Verze
Cislo 2005090000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390216
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ MULTIMARK ROLLER TB Verze
Cislo 2438500000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118498721
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:00:34 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2005090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438500000
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER TB Verze
Cislo 2661600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118681246
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 04.12.2025 01:00:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2661600000

