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Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory rady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umoznuje dlouhé
fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.

Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
fetézcu znakdl. Diky osvédcéenému forméatu MultiCard je
mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo plot-

teru.

¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

WS, Oznaceni svorek, 10 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm
(P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

Cislo objednavky

2007760000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

WS 10/3.5 PLUS MC SDR
4050118393262

192 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 02:09:59 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Vyska 10 mm Vyska (v palcich) 0.3937 inch
Sitka 3.5 mm Sitka (v palcich) 0.1378 inch
Cista hmotnost 0.07¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.001 kg CO2eq.

Obecné udaje

Metoda tisku MC Laser

Sitka 3.5 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Podle specifikace zadkaznika

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Barva tisku cerna

Tisténé znaky VyZaduje soubor M-Print PRO

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Weidmueller

Oznaceni konektoru

Rozte¢ v mm (P) 3.60 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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