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Obrazek vyrobku

180° konektor samice s rozteci 7,62 pro IT elektrické sité.

Splnuje pozadavky UL 1059 600 V Trida C. V kombi-
naci s konektorem samcem SL 7,62 IT ... S vodicim kon-
taktem. Splniuje rozsifené pozadavky pro 5,5mm dotyko-
vou ochranu pro IT elektrické sité podle IEC 61800-5-1
pro 400 V proti zemi. Samozajistovaci stredova pfiruba,
kterou lze volitelné pfiSroubovat, snizuje pozadavky

na prostor o jednu Sifku rozte¢e ve srovnani s béznymi
feSenimi.

Také na pozadani k dispozici bez stfredové uzamykaci pfi-
ruby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm,
Pocet pola: 4, 180°, Pfipojeni s upinacim time-
nem, Box

Cislo objednavky 2009760000

Typ BLZ 7.62I1T/04/180MSF4 SN BK BX

GTIN (EAN) 4050118396317

MnozZstvi 40 items

Udaje vyrobku IEC: 630V /0.08 -4 mm2
UL:

Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 23.4 mm Hloubka (v palcich) 0.9213 inch
Vyska 21.2 mm Vyska (v palcich) 0.8346 inch
Sitka 38.1 mm Sitka (v palcich) 1.5 inch
Cista hmotnost 9.83¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
BL/SL 7,62IT

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s upinacim Rozte¢ v mm (P) 7.62 mm
tfrmenem
Roztec v palcich (P) 0.300" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 4 L1Tvmm 30.48 mm
L1 v palcich 1.200" Pocet fad 1
MnozZstvi fady kolika 1 Jmenovity priifez 2.5 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20 Stupen kryti IP20, pIné nainstalované
normy DIN VDE 0470
Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.15 Nm Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.25 Nm
min. max.
Cykly zapojovani 25 Zasuvna sila / pol, max. 95N
Tazna sila / pdl, max. 85N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 350.00 mm
Sitka VPE 139.00 mm Vyska VPE 31.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 61984 ¢ast 7.3.2 / 09.02 vzor prevzaty
z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, roztec, typ
materialu, hodiny s datumem
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Standard DIN EN 61984, ¢ast 6.3 a6.9.1 / 09.02, DIN EN
60512-13-6 / 11.06
Test otoc¢eno o 180° s kdbdovymi prvky
Vyhodnoceni vyhovélo
Test otoc¢eno o 180° bez kédovych prvku
Vyhodnoceni vyhovélo
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Test: prufez pfipojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice

Typ vodice a prirez splétany 0,5 mm?2
vodice

Typ vodice a prirez pevny 2,5 mm?2
vodice

Typ vodice a prirez splétany 2,5 mm?2
vodice

Typ vodice a prirez AWG 20/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 20/19
vodice

Typ vodice a prifez AWG 12/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 12/19
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00

vodiéh PoZadavek 0,2 kg

Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

PoZadavek 0.3 kg

Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-UO0,5
vodice

Typ vodice a prirez HO5V-KO,5
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

PoZadavek 0,7 kg

Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

PoZadavek 0,9 kg

Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U4,0
vodice

Typ vodice a prirez HO7V-K4,0
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00

PoZadavek 26N

Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

PoZadavek 220N

Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-UO0,5
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-K0,5
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo

PoZadavek 260 N

Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
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Typ vodice a prirez HO7V-K4,0
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 260 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U4,0
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolaéni material PBT Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Odpor izolace 2108 Q)
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina Povrch kontaktu pocinované
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.08 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.08 mm2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?2
max.
Upinatelny vodic¢ Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.25 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 10 mm

Doporuc¢ena dutinka
na konci vodice

HO,25/12 HBL

Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.34 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,34/12 TK
na konci vodiCe
Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.5 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporuc¢ena dutinka HO,5/6
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.75 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,75/6
na konci vodie
Prlfez pfipojeni vodice jmen. T mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/6
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 7 mm
Doporuc¢ené dutinka H1,5/7
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice jmen. 2.5 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 7 mm
Doporuc¢enéa dutinka H2,5/7

na konci vodic¢e

Referencni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.
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Jmenovité udaje podie IEC

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, max. pocet péli 26.5 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, min. pocet pdlu 25 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4000V

stupen znecisténi lll/2 prepéti / stupen znecisténi ll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Povrchova vzdalenost, min. 11.3 mm

prepéti / stupen znecisténi lll/2

Vzdusna vzdalenost, min. 9.8 mm

Jmenovité udaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvéd&eni (cURus) E60693

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Additional variants on request
* Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

¢ Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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SL 7.62IT/90MSF SN

Vseobecné objednaci udaje

90° konektor samec s pajeci pfirubou s rozteci 7,62

pro 400V IT elektrické sité podle IEC 6 1800-5-1. UL
certifikace podle UL 840 600 V s vodicim uzemnovacim
kontaktem.

V kombinaci s konektorem samici BLZ 7,62 IT spliuje
rozsifené pozadavky dotykové ochrany pro IT elektrické
sité podle IEC 61800-5-1 pro 400 V proti zemi.

Bez konektoru samice zajistuje protikusovy profil
minimalné 1 mm dotykové ochrany pfi zkuSebnim

tlaku prstd 20 N. Pojistka ve stfedové pfirubé snizuje
pozadavky na prostor ve srovnani s béznymi

feSenimi o jednu Sitku roztece. Na pozadani: k dispozici se
Sroubovou pfirubou nebo bez pfiruby.

Typ SL 7.62IT/04/90MSF4 3.2...  Verze

Cislo 2629620000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana / stfedova
objednavky Sroubovaci pfiruba, Pfipojeni pajenim pretavenim priichozim

GTIN (EAN) 4050118893748 otvorem, 7.62 mm, Pocet pdlu: 4, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 3.2 mm,
MnozZstvi 48 ST pocinované, ¢ernd, Box
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