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WCU 650

S plné zapouzdienymi logickymi moduly WCI 501 a
WCU 650 muZete monitorovat, fidit a regulovat své pro-
cesy i v extrémnich podminkach okolniho prostredi. V
tomto ohledu nabizi série WCU optimalni rozméry, vykon,
robustnost a nenaro¢né ovladani. Grafické a intuitivni pro-
gramovaci prostredi jednotky Micon-L umoznuje flexibilni
pfepinani analogovych a digitalnich vstupu, ale i digital-
nich vystup(. Na pfani lze provést softwarové i hardwa-
rové rozSifeni podle specifikace zdkaznika.

Vseobecné objednaci udaje

Verze graphically programmable logic module, CAN
interface, Mounting foot

Cislo objednavky 2010680000

Typ LOGIC UNIT WCU 650

GTIN (EAN) 4050118397406

Mnoizstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2024-06-30T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek LOGIC UNIT WCU 860S

Datum vytvoreni 01.01.2026 02:05:15 MEZ
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Osvédcéeni

lISTE[I
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 93 mm Vyska (v palcich) 3.6614 inch
Sitka 45 mm Sitka (v palcich) 1.7716 inch
Cista hmotnost 102 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..70°C Provozni teplota -40°C..70°C
VlIhkost Rel. vihkost 5-95 %
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity ano (kombinovano
s externi pojistkou)
Obecné udaje
Odolnost proti otfesim min. 50 m/s? (5 g) pfi 10- Nosna lista TS 35
150 Hz
Udaje o systému
Rozhrani TTL 232
Udaje p¥ipojeni
Typ pfipojeni Zasuvné pruzinové svorky
(0,25 - 1,6 mm?)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001417 ETIM 9.0 EC001417
ETIM 10.0 EC001417 ECLASS 14.0 27-24-22-16
ECLASS 15.0 27-24-22-16
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Startovaci sady

S plné zapouzdrenymi logickymi moduly WCI 501 a WCU
650 muzete monitorovat, Fidit a regulovat své procesy
B
I ———————————

i v extrémnich podminkach okolniho prostfedi. V tomto
ohledu nabizi série WCU optimalni rozméry, vykon,
robustnost a nenaro¢né ovladani. Grafické a intuitivni

—— programovaci prostiedi jednotky Micon-L umoznuje
' flexibilni pfepinani analogovych a digitalnich vstupu, ale
i digitalnich vystupl. Na prani Ize provést softwarové i
hardwarové rozsifeni podle specifikace zakaznika.

-

Vseobecné objednaci udaje

Typ STARTERKIT WCU 650 Verze
Cislo 2007290000 graphically programmable logic module incl. programming adapter,
objednavky CAN interface, Mounting foot

GTIN (EAN) 4050118392517
MnozZstvi 1ST

Prislusenstvi

S plné zapouzdrenymi logickymi moduly WCI 501 a WCU
650 mlzete monitorovat, fidit a regulovat své procesy

i v extrémnich podminkach okolniho prostiedi. V tomto
ohledu nabizi série WCU optimalni rozméry, vykon,
robustnost a nenaro¢né ovladani. Grafické a intuitivni
programovaci prostredi jednotky Micon-L umoZniuje
flexibilni pfepinani analogovych a digitalnich vstupu, ale

i digitalnich vystupl. Na prani Ize provést softwarové i
hardwarové rozsifeni podle specifikace zakaznika.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WCU 860S - MICON-L CABLE ~ Verze
Cislo 2515020000 USB 2.0
objednavky

GTIN (EAN) 4050118528749
MnozZstvi 18T
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