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Vzhledem ke zvySovani komplexity zavod(, zastaravani
nékterych PLC a stale se zvysSujicimu zajmu o /0 signaly
je v mnoha instalacich a zdvodech potfeba vyménit sta-
vajici fadiCe za nové bez modifikace stavajici periferni
kabelaze.S pomoci adaptérll, pfedem sestavenych kabel(
a rozhrani od spolec¢nosti Weidmiiller Ize snadno a bez-
pecné vyresit problém vymeény jednoho PLC systému za
jiny: uzZivatelé mohou zachovat stavajici kabelaz, testovat
novy systém a udrzet odstavky na minimu.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2045970020

Typ PAC-S300-SL46-AJ0-2M
GTIN (EAN) 4032248251278
Mnozstvi 1 items
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Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 41448 g

Teploty

Skladovaci teplota -10...60 °C Provozni teplota -10..50

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-41c8-bb24-9351¢c28¢190d

Vseobecné udaje

Délka kabelu 2m Vhodné pro Analogové signaly

Zakladni material PVC Kabel Kabel LiYCY

Konektor rozhrani BLC 5.08/14/180+2xBLC  Pocet pola, min. 25 pola

5.08/16/180

Vnéjsi pramér 10,15+ 1 mm Konektor, PLC strana SIEMENS S7300
6ES7921-3AHO0-1AAO
20P

Priifez vodice 0.25 mm?2

Elektrické udaje

Celkovy proud, max. 3A Zkouska vysokého napéti TkV/1s

Dovolena sila proudu na vedeni, max. TA Jmenovité napéti <60 Vdc =25 Vac

Odpor <80 mQ/m Zatizitelnost, vodi¢ / vodice 300 pF/m

Zatizitelnost, vodi¢ / stinéni 300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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