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Vnuﬁumﬁ

Vase periferni zafizeni musi by méla byt napajena vétsim
vykonem. S nasim novym zasuvnym konektorem M12 je
mozné bez problémii pripojit vice nez 250 V a 2 A. Kom-
paktni zdsuvné konektory M 12 s kédovym oznacenim A,
K, L, S aT jsou uréeny pro prenos az 630 V AC nebo 60 V
DCa 12 A.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Napéjeci kabel, Pfipojka, M12 / M 12, Pocet pol :
4, 1.5 m, pin, 90° - patice 90°, Stinény: Ne, Mate-
rial plasté: PUR, Halogen: Ne

Cislo objednavky 2050920150

Typ SAIL-M12WM12W-T-1.5H
GTIN (EAN) 4050118442359
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 08:45:49 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E310075
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 100 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC

SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

e8d8af70-4¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 1.5m Barva oplasténi cerna

Vhodné pro nosice kabell Ano Prifez jadra 2.5 mm?2

Stinény Ne Halogen Ne

Izolace PP Zrychleni 5 m/s2

Polomér ohybu, min., pohyblivy 7,5x pramér kabelu Polomér ohybu, min., stacionarni 4x pramér kabelu
Cykly ohybu 10 mil. Rychlost b m/s

Material plasté PUR Konfigurovatelna délka kabelu Ne

Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 20234 (80°C/ 1000V) Zesiténé vyzarovani Ne

AWM

Odolnost vici jiskram ze svareni Ne Barevné kédovani ¢ernd, modrd, bila, hnéda
Teplotni rozpéti, stacionarni -50...90 °C Odolné vici perldm kovu ze svafovani  Ne

Teplotni rozpéti, pohyblivé -40...90 °C Pocet polu 4

Vnéjsi pramér 11 mm £ 0.4 mm

Vseobecné technické udaje

Kédovani T-coded Pfipojovaci zavit M12 / M12

Povrch kontaktu Pozlacené Verze pin, 90° - patice 90°
Hlavni material krytu PUR Odpor izolace 108 Q

Jmenovité napéti 63V Jmenovity proud 12 A

Velikost AF 13 mm Stupen kryti IP67, pfiSroubované
Cykly zapojovani =100 Zavaznost znecisténi 3

Rozsah teplot krytu -40..+85°C Utahovaci moment M12: 1.0 Nm
Elektrické vlastnosti

Odpor izolace 108 Q Jmenovité napéti 63V

Obecné standardy

Standardni konektor IEC61076-2-111 C. osvédé&eni (cULus) E310075
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Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-111

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

M12, T-kédovani, IP67,
Kontakt samice, S Uhlem
90°, Plast, nestinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

M12, T-kédovani, IP67,
Kontakt samec, S uhlem
90°, Plast, nestinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Nakresy
Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres

Schéma pola Schéma polia
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