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Obrazek vyrobku

Novéa generace kompaktnich instalaci:

Zavedeny standard pro pfipojeni signall je na Spici. Maxi-
malni hustota pfipojeni v minimalnim prostoru — 2-Urov-
novy B2CF ukazuje smér v pripojeni typickych kabeld sni-
macu do 1,5 mmz2. Pfeklenuje mezeru mezi nedostatkem
prostoru a zvySenou funkénosti.

Vysledkem je feseni pfipojeni pro standardni priimyslové
kabely s rozteci 1,75, které je o 30 % mensi nez obdobné
feSeni s roztedi 2,5 - a které se vyznacuje 100% robust-
nosti, jakou lze nalézt u rozte¢e 3,5 mm.

Kompaktni a bezpecné:

Spolehlivy zplsob pfipojeni vodi¢l: Bez nutnosti servisu
diky PUSH IN

Bezpecny konektor (samec): Bezpecny dotykem prstu
Spolehlivé pfipojeni pro pouziti v extrémnich podminkach:
Uvolnovaci zapadka

P¥iprava na budoucnost: Bezhalogenové izola¢ni materialy
Spolehlivé oznacovani: Velky popisovac pint

Bezpecna instalace: PohodIné kodovani

Hlavni vyhody pro vasi aplikaci:

Uéinnost - nejvyssi hustota soudastek na desce plodnych
spoju.

Vhodné pro priimyslové pouziti - minimalni velikost s
maximalni pevnosti.

Procesné optimalizovana- automatickd montaz a pajeni
pretavenim; rychlé pfipojeni.

Snadné poutziti - bezpecné uchyceni a pripojeni vodicu
bez nutnosti pouziti nastroja.
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Orientace na aplikaci: snadné oznacovani a spolehlivé
kodovani navzdory kompaktnim rozméram.

Miniaturizace je vice nez jen vétsi funkéni hustota v men-
$im prostoru:

kazdy milimetr zmensené velikosti znamena mensi naroky
na prostor a také nizsi naklady na instalaci pro zadkaznika.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.50 mm,
Pocet péla: 12, 180°, PUSH IN s tlagitkem, Upinaci
rozsah, max. : 1.5 mm2, Box

Cislo objednavky 2054530000

Typ B2CF 3.50/12/180LRZE SN OR BX

GTIN (EAN) 4050118412352

MnozZstvi 66 items

Udaje vyrobku IEC: 320V / 13.4A/0.14- 1.5 mm?
UL: 300V /9.5 A/ AWG 30-AWG 16

Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 49.04 mm Hloubka (v palcich) 1.9307 inch
Vyska 17.25 mm Vyska (v palcich) 0.6791 inch
Sitka 27.9 mm Sitka (v palcich) 1.0984 inch
Cista hmotnost 8.69¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku

Kolébka k brané

0.304 kg CO2eq.

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
B2C/S2C 3,50 - 2fadé

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN s tlacitkem Rozte¢ v mm (P) 3.50 mm
Roztec v palcich (P) 0.138" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 12 L1 v mm 17.50 mm
L1 v palcich 0.689" Pocet fad 1
Mnozstvi fady kolika 2 Jmenovity prifez 15 mm2

Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 57 106

Bezpecné pred dotykem
prstl

Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 0470

IP20 zapojené

Stupen kryti IP20, pIné nainstalované Muze byt kddovano Ano
Délka odizolovani 10 mm Hrot Sroubovéku 04x25
Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264 Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / p6l, max. 35N Tazna sila / poél, max. 35N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 353.00 mm
Sitka VPE 135.00 mm Vyska VPE 64.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znacéeni Standard IEC 61984 ¢ast6.2a7.3.2/ 10.11 vzor
prevzaty z IEC 60068-2-70 / 12.95
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, rozted, typ
materialu, hodiny s datumem, oznaceni schvaleni
UL, oznaceni schvaleni cULus
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Standard IEC 61984, oddil 6.326.9.1/ 10.11, IEC
60512-13-56 / 02.06
Test oto¢eno o 180° bez kédovych prvkua
Vyhodnoceni vyhovélo
Test otoc¢eno o 180° s kébdovymi prvky
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Technické udaje

Vyhodnoceni

vyhovélo

Test

vizualni zkouska

Vyhodnoceni

vyhovélo

Test: prufez pfipojitelny svorkami

Standard

IEC 60999-1, oddil 72 9.1/ 11.99, IEC
60947-1, oddil 8.2.4.5.1 / 03.11

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice

pevny 0,14 mm?

Typ vodice a prirez
vodice
Typ vodice a prirez
vodice

splétany 0,14 mm?

pevny 1,56 mm?2

Typ vodice a prirez
vodice

splétany 1,5 mm?2

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 26/1

Typ vodice a prirez
vodice
Typ vodice a prirez
vodice

AWG 26/19

AWG 16/1

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 16/19

Vyhodnoceni

vyhovélo

Test poskozeni a ndhodného uvolnéni

vodicu

Standard

IEC 60999-1, 0oddil 9.4 / 11.99

PoZadavek

0.2 kg

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice
Typ vodice a prirez
vodice

AWG 26/1

AWG 26/19

Vyhodnoceni

vyhovélo

PoZadavek

0,3 kg

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice

HO5V-U0,75

Typ vodice a prirez
vodice

HO5V-KO,75

Vyhodnoceni

vyhovélo

Pozadavek
Typ vodice

Vyhodnoceni

0.4 kg
Typ vodice a prirez
vodice

HO7V-U1,5

Typ vodice a prirez
vodice

HO7V-K1,5

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 16/1

Typ vodice a prirez
vodice
vyhovélo

AWG 16/19

Test vytazeni

Standard

IEC 60999-1, oddil 9.6 / 11.99

PoZadavek

210N

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 26/1

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 26/19

Vyhodnoceni

vyhovélo

PoZadavek

220 N

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice

HO5V-UO0,75

Typ vodice a prirez
vodice

HO5V-KO,75

Vyhodnoceni

vyhovélo

PoZadavek

240N

Typ vodice

Typ vodice a prirez
vodice

HO7V-U1,56
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Technické udaje

Typ vodice a prirez HO7V-K1,5
vodice
Typ vodice a prifez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolaéni material PA 66 GF 30 Barevny OranZova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izola¢niho materialu ]
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Odpor izolace 2108 Q
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina médi Povrch kontaktu pocinované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 2...5 ym Sn hot-dip tinned Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -40 °C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 30
Prirez propojeni AWG, max. AWG 16
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.14 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 1T mm?2
46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.14 mm?2
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?2
max.
Upinatelny vodic¢ Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.14 mm?2

vodi¢ova koncovka

Délka odizolovani

‘ imen. 10 mm

Doporuc¢ena dutinka
na konci vodice

HO,14/12 GR SV

Prifez pfipojeni vodice

jmen.

0.25 mm?2

vodi¢ova koncovka

Délka odizolovani

‘ jmen. 10 mm

Doporucéena dutinka
na konci vodic¢e

HO,25/12 HBL SV

Prafez pfipojeni vodice
vodi¢ova koncovka

jmen.
Délka odizolovani

Doporucena dutinka
na konci vodice

0.34 mm?
‘ jmen. 10 mm

HO0,34/12 TK SV

Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/16 OR SV
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/10
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.75 mm?2
vodic¢ova koncovka Délka odizolovani \ jmen. 12 mm
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Doporuc¢ené dutinka
na konci vodice

HO,75/16 W SV

Délka odizolovani \ jmen. 10 mm
Doporucenéa dutinka HO,75/10
na konci vodice

Prlfez pfipojeni vodice jmen. 1

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/16 GE SV
na konci vodice
Délka odizolovani \ jmen. 10 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/10
na konci vodice

Prafez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2

vodi€ova koncovka Délka odizolovani ‘ imen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,5/10

na konci vodic¢e

Referencni text

zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 134 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pola 10 A Jmenovity proud, min. pocet polu 12 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet polt 9A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V

(Tu=40 °C) stupen znedisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V

stuper znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV

prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1ss80A

prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu

Jmenovité udaje podle CSA

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V

CSA) CSA)

Jmenovité napéti (aplika¢ni skupinaD / 300V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 9.5 A

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 9.5 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 9.5 A

CSA) CSA)

Prafez vodice AWG, min. AWG 30 Prafez vodice AWG, max. AWG 16

Jmenovité adaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédéeni (cURus) E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / 300 V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC/ 50V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V Jmenovity proud (aplikac¢ni skupinaB / 9.5 A

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 9.5 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 9.5 A

UL 1059) UL 1059)

Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 30 Prafez vodice, AWG, max. AWG 16

Odkaz na hodnoty pro schvaleni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Specifikace jsou maximalni
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IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request
* Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09

ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09

ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02

ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Obrazek vyrobku Dimensional drawing
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Graph Vyhoda produktu

B2CF 3.50/../180 - S2C-SMT 3.50/../90

load current | [A]

@ = 15 mm? (HOTV-K1.5/ EN 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ambient temperature T [*C]

\/

Solid PUSH IN contactSafe and durable
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Vyhoda produktu Vyhoda produktu

A
Large connection cross-sectionUp Fast PUSH IN connectionTool-free and touch-safe
to 1.5 mm possible with ease

Priklad pouziti

SOLID WIRE WITH FERRULE

T =t ==

FLEXIBLE WIRE
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Koédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Pfipojuje pouze to, co mé byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném mistée.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné pfifazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Koédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spolec¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkl uz neni mozné.

Vyhoda: zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uZivatele.

Typ B2L/S2L 3.50 KO BK BX Verze

Cislo 1849740000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Pocet pola: 1

GTIN (EAN) 4032248378203

MnozZstvi 100 ST

Typ B2L/S2L 3.50 KO OR BX Verze

Cislo 1849730000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek,
objednavky OranZova, Pocet poll: 1

GTIN (EAN) 4032248378197
MnozZstvi 100 ST
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