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Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, M12, Solder con-
nection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
2010), IP67, pfisSroubované, Kompatibilni s tech-
nologii Reflow

Cislo objednavky 2168220000

Typ IE-PCB-M 12X-S-90
GTIN (EAN) 4050118427233
MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 05:54:26 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni
[ us
LISTED

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E316369

Rozméry a hmotnosti

Tloustka stény, min. T mm Tloustka stény, max. 2.5 mm

Cista hmotnost 125¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...85 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické udaje o zasuvném konektoru DPS

Pocet pola 8 Kédovani X-kédovani

Jmenovité napéti 48V Stupen kryti IP67, pfiSroubované

Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Hlavni material krytu CuZn

Pfipojovaci zavit M12 Odpor izolace 100 MQ

Cykly zapojovani =100 Material kontaktu Slitina

Obecné informace

Pocet polu 8 Pripojeni 1 M12

Pf¥ipojeni 2 Solder connection Slozeni Kompatibilni s technologif
Reflow

Hlavni material krytu CuZn Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Pfipojovaci zavit M12 Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Material stinéni CuSn

Stinéni

Celkovy kryt 360°

Stupen kryti

IP67, pfiSroubované

Cykly zapojovani

=100

Dilezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10

Datum vytvoreni 03.12.2025 05:54:26 MEZ
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Screwty® nastroj na kabelové prichodky

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci
Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimaca a akénich ¢lend. | téZzko

] pFistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
4 W Jednoduchy ota¢ivy moment utdhne a povoli konektory
4 bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
. celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
Q Q‘ G @ @ konektord od jinych prodejcti (pfes 90 %). Screwty® se

sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplsobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY SET Verze
Cislo 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436842
MnozZstvi 1ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci
Screwty® je idedlni, v8estranny nastroj pro utahovani

vSech béZznych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | téZko
ﬁ h pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
e ' Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory

bez potieby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je Ize pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcl (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplisobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY SET -DM Verze
Cislo 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436859
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 03.12.2025 05:54:26 MEZ
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Screwty® nastroj na kabelové prichodky

7 W

VReges

Vseobecné objednaci udaje

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimaca a akénich ¢lend. | téZzko
pFistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy ota¢ivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcti (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplsobitelné
konektory samce a samice.

Typ SCREWTY-M12 F Verze

Cislo 1900020000 Cable gland tool for M12 connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248375851

MnozZstvi 1ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

Vseobecné objednaci udaje

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, v8estranny nastroj pro utahovani
vSech béZznych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | téZko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potieby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je Ize pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcl (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplisobitelné
konektory samce a samice.

Typ SCREWTY-M12 F-DM Verze

Cislo 1900021000 Cable gland tool for M12 connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436828

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 03.12.2025 05:54:26 MEZ
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