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Oteviete miniaturni pouzdro ve formatu modularni svorky
s péti pripojenimi s taznymi pruzinami. Transparentni
horni kryt zavéSeny v zavésech Ize pouzit k oznac¢eni a
nabizi pristup k potenciometru a stavovym displejam. K
propojeni tfi hornich ptipojeni Ize pouzit zdsuvné propojo-
vaci konektory. K dispozici je také kryt k uzavieni pouzdra.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, OMNIMATE Kryt
- TERMINALBOX Stiibrité Seda, Pfipojeni taznou
pruzinou, Kfizovy konektor, FE kontakt, Sitka: 11.3

mm

Cislo objednavky 2224380000

Typ SMSE LN FE MCZ 1.5
GTIN (EAN) 4008190967437
MnozZstvi 500 items

Datum vytvoreni 07.03.2026 09:33:21 MEZ
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 4.1 mm Hloubka (v palcich) 0.1614 inch
Vyska 16.1 mm Vyska (v palcich) 0.6339 inch
Sitka 11.3 mm Sitka (v palcich) 0.4449 inch
Cista hmotnost 0.74¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje podie IEC

Jmenovity proud, max. pocet poli 10 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znecisténi lll/3

Obecné udaje

Barevny Stribrité Seda Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 7001
Vlastnosti modulu
Continuous current of cross-connection 10 A Propojovaci pfipojeni Ano
Vlastnosti sestavy
Continuous current of cross-connection 10 A Continuous current of cross-connection/ 32 A
PCB
Propojovaci pfipojeni Ano Type of contact to PCB Solder connection, direct

Typ pfipojeni

Pfipojeni s kotevni svorkou

P¥ipojitelné vodice

Metoda pripojeni vodice Pfipojeni s kotevni svorkou Délka odizolovani 8 mm

Velikost noze 0,6 x 3,56 mm Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prifez propojeni AWG, max. AWG 14 dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 1.5 mm?2 Max. upinaci rozsah 2.5 mm?2

46228 pt 4, max.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01
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