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Zasuvné transformatory proudu

Zasuvné transformatory proudu se pouzivaji vSude tam,
kde je treba mérit a zpracovavat vysoké proudy az 5000
A. NaSe zasuvné transformatory proudu dodavaji sekun-
darni proudy 1 A nebo 5 A. Weidmiiller nabizi také kom-
paktni transformatory proudu s nizkou spotfebou, které
prevadeéji proudy do 600 A na napéti do 333 mV.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Primarni proud: 300 A, Sekundéarni proud, max.: 5
A, Zatéz: 5 VA, Tolerance class: 0,5, transformator
s klidovym proudem

Cislo objednavky 2420990000

Typ CMA-31-300-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN) 4050118429220
MnozZstvi 1 items

Vyrobce MBS AG

RoHS

COMPLIANT
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 52 mm Hloubka (v palcich) 2.0472 inch

Vyska 80.9 mm Vyska (v palcich) 3.185 inch

Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch

Cista hmotnost 281.6g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..70°C Provozni teplota -5°C..560°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class 0,5 Sekundarni proud 0.5A

Zatéz 5 VA Primarni proud 300 A

Rozméry Zivych vodici

Typ vodice Pouze izolovany vodi¢ Kulaty vodi¢ 25.70 mm

Lista 20x 20 mm, 25 x 12 mm, Misto instalace Vnitfni pouziti
30 x 10 mm

Technické udaje

Stupen kryti IP20 Trida izolace E

Tepelny jmenovity stejnosmérny proud 1,2 x ljmen. Jmenovity kmitocet 50 Hz

Itepelny

Koordinace izolace

Standardné IEC 61869-1: 2007, IEC Tolerance class 0,5
61869-2: 2012

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02

ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Zasuvny proudovy pfevodnik - ValueLine

Zasuvné transformatory proudu

Zasuvné transformatory proudu se pouzivaji vSude

tam, kde je tfeba méfit a zpracovavat vysoké proudy az
5000 A. NaSe zasuvné transformatory proudu dodavaji
sekundarni proudy 1 A nebo 5 A. Weidmiuiller nabizi také
kompaktni transformatory proudu s nizkou spotfebou,
které prevadeéji proudy do 600 A na napéti do 333 mV.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CMA-31-41-SNAP-ON Verze
Cislo 2723380000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118810622
MnozZstvi 1ST
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