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Podobné ilustraci

Spolec¢nost Weidmiiller je pfednim svétovym poskytova-
telem konektor(. StéZejnim produktem v této fadé jsou
konektory, které spoleénost Weidmiuiller oznaduje jménem
SAIl. PFi vyvoji SAl produkttd se technici spole¢nosti Wei-
dmiiller vzdy soustredili na dosazeni racionalni, cenové
efektivni koncepce instalace a - spolu s hlavnimi uziva-
teli - na trh dodavaji velmi dobfe pfijimané produkty, které
nastavuji svétové standardy ve funkénosti a kvalité. Nej-
lepSim pfikladem jsou nové rozvadéce M12 kédované S a
T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokym prou-
dem a napétim. Umoznuje to je pouzit napriklad s tfifazo-
vymi motory.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vestavéné zastrcky, M8, Montazni zavit: M 10,
Pocet pola: 3, Délka vlakna / kabelu:

Cislo objednavky 2422830000

Typ SAIE-M8B-3-F13THR

GTIN (EAN) 4050118429923

Mnoizstvi 25 items
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Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 6.3g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eab6d931-f9€9-40a6-89d9-8d67103189d3
Technické udaje o zasuvném konektoru DPS
Pocet pola 3
Kédovani M8 = ne
Typ montaze Predni montaz
Skfiné M8 konektor samice
Vyska instalace 13 mm
Povrch krytu poniklované
Pfipojeni stinéni Ne
Montazni zavit M 10
Jmenovité napéti 60V
Jmenovité napéti 60V (3 poly) / 30V (4, 5 a 8 polu)
Jmenovity proud 4 A
Jmenovity proud 4 A
Rozsah teplot -30...80 °C
Stupen kryti IP67
Povrch kontaktu Au (zlato)
Hlavni material krytu CuZn, poniklované
P¥ipojovaci zavit M8
Utahovaci moment M8: 0,5 Nm
Montazni zavit M10
Rozpéti utahovaciho momentu instalace 0.8 Nm
Utahovaci moment instalace max. 0.8 Nm
Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim pretavenim prichozim otvorem
Odpor izolace 100 MQ
Zavaznost znedcisténi 3 (2 vné utésnéného prostoru)
Cykly zapojovani =100
Material kontaktu Slitina
Material tésnéni FPM
Aretaéni matice, materidl Poniklovany CuZn
Material krytu montovaného s pfirubou Poniklovany CuZn
Spéarovaci material PUR
Obecné informace
Pocet pola 3 Hlavni material krytu CuZn, poniklované
Pfipojovaci zavit M8 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu Au (zlato) Typ montaze Pfedni montaz
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
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Systémové parametry

Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Pocet polu 3
pretavenim prichozim
otvorem
Mnozstvi fady kolika 1 Odpor izolace 100 MQ
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
Udaje o materialu
Material kontaktu Slitina Povrch kontaktu Au (zlato)
Dulezita poznamka
Poznamky
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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Rozmérovy vykres DPS design
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Schéma polia
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