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Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2427060000

Typ SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN) 4050118435542
Mnozstvi 1 items

Creation date 09.01.2026 11:45:16 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Osvédcéeni
Schvaéleni
UK
CA
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 20g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e24 1a9ab

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 5 Kédovani A-kédovani

Povrch kontaktu Pozlacené Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Hlavni material krytu CuZn Material kontaktu CuZn

Jmenovité napéti 60V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Kabelova prichodka M 12

Rozsah teplot krytu -40...+85°C

Vseobecné technické specifikace

Pocet pola 5 Kédovani A-kédovani

P¥ipojovaci zavit M 12 konektor samice, Povrch kontaktu Pozlacené
M12 konektor samec

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Hlavni material krytu CuZn

Material kontaktu CuZn Jmenovité napéti 60V

Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67

Kabelova priichodka M 12 Rozsah teplot krytu -40..+85°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06
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