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HYBRID
162/3.81

180° zasuvny konektor s napajecimi a signalovymi kon-
takty ve spojeni vodi¢e PUSH IN s rozteci 7,62.

Spliuje pozadavek IEC 61800-5-1 a na vykonovy kon-
takt UL 1059 ClassC 600 V.Samozajistovaci stfedova pfi-
ruba s automatickou blokadou snizuje pozadavky na pro-
stor o jednu Sitku roztece ve srovnani s béznymi resenimi.
Volitelné k dispozici také s pfidavnym montaznim Srou-
bem.Véetné pfedem sestaveného zasuvného stinéného
spojeni pro stinéni velké oblasti ve vasi aplikaci.

Pfimo v prlibéhu samotného procesu zasunuti je stinéné
spojeni pripojeno s odolnosti proti vibraci ke kontaktni
plose kovové skfiné.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm,
Pocet pola: 4, 180°, Pripojeni PUSH IN s akénim
¢lenem, Box

Cislo objednavky 2427960000
Typ BVFL 7.62HP/4/180MF4 BCF/4 SNBKBX SH180
GTIN (EAN) 4050118437133
MnozZstvi 20 items
Udaje vyrobku IEC: 800V /0.5-6 mm?2
UL: / AWG 24 - AWG 8
Baleni Box

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:09:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2427960000

Datovy list

BVFL 7.62HP/4/180MF4 BCF/4 SNBKBX SH180

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 4252¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
BV/SV 7,62HP

Typ pfipojeni Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Rozte¢ v mm (P) 7.62 mm

s akénim ¢lenem
Roztec v palcich (P) 0.300" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 4 L1 v mm 30.48 mm
L1 v palcich 1.200" L2 in mm 3.81 mm
L2 ininch 0.150" Mnozstvi fady kolika 1
Délka odizolovani 12 mm Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5
Cykly zapojovani 25
Baleni
Baleni Box Délka VPE 353.00 mm
Sitka VPE 135.00 mm Vyska VPE 61.00 mm
Vodice, které lze pFipojit - Hybrid
Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 0.5...10 mm? Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 0.2...1.5 mm?2

(napajeni)

(signal)

Prarez konektoru (napajeni)

AWG 24..AWG 8

Prarez konektoru AWG (signal) AWG 26..AWG 16

pevny, HO5(07) V-U (napajeni) 0.5...10 mm?2 pevny, HO5(07) V-U (signal) 0.14..1.5 mm?2
flexibilni, HO5(07) V-K (napajeni) 0.5...6 mm? flexibilni, HO5(07) VK (signal) 0.14...1.5 mm?
s kabelovou koncovkou s objimkou 0.5...6 mm?2 s kabelovou koncovkou s objimkou, 0.25...1.5 mm?2
(napéjeni) DIN 46 228/4 (signal)

s kabelovou koncovkou s objimkou, 0.5...6 mm?2 s kabelovou koncovkou s objimkou, 0.25...1.56 mm?2
podle normy DIN 46 228/ 1 (napajeni) podle normy DIN 46 228/ 1 (signal)

Specifikace systému - Hybridni pole | Technické udaje

Rozte¢ v mm (signal) 3.81 mm Roztec v palcich (signal) 0.15 inch
Pocet polu (signal) 4 L2 in mm 3.81 mm

L2 in inch 0.150" Pocet fad (signal) 2

Material kontaktt (signal) CuMg Povrch kontakt( (signal) tinned
Struktura vrstev kontaktu konektoru 1-3uNi/4-8uSn Jmenovité napéti pro prepéti tiidy / 250V

(signal) stupné znecisténi ll/2 (signal)

Jmenovité napéti pro prepéti tridy / 150V Jmenovité napéti pro prepéti tiidy / 63V

stupné znecisténi lll/2 (signal) stupné znecisténi lll/3 (signal)

Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kV Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kv

tfidy / stupné znecisténi Il/2 (signal) tridy / stupné znecisténi lll/2 (signal)

Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3 x 1swith 80 A

tfidy / stupné znecisténi lll/3 (signal)

proudu (signal)

Prarez konektoru (signal)

AWG 26..AWG 16
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Izolaéni material

PA GF Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev kontaktu konektoru 6...8 um Sn glossy
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 125 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 6 mm?2
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 6 mm?2

max.

Upinatelny vodic¢

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 14 mm
Doporucena dutinka HO0,5/18 OR

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 1T mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 15 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/18 GE

na konci vodic¢e

Prlrez pfipojeni vodice

vodi¢ova koncovka

na konci vodice

Typ zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 1.5 mm?

Délka odizolovani ‘ jmen. 15 mm

Doporuc¢ené dutinka H1,5/18D SW

na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 12 mm

Doporuc¢enéa dutinka H1,5/12

Prlrez pfipojeni vodice

vodi¢ova koncovka

na konci vodice

Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.75 mm?2

Délka odizolovani ‘ jmen. 14 mm

Doporucéené dutinka HO,75/18 W

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 2.5 mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 14 mm
Doporuc¢enéa dutinka H2,5/19D BL
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucenéa dutinka H2,5/12

na konci vodice

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 4 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani jmen. 12 mm
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Doporuc¢enéa dutinka H4,0/12

na konci vodice

Délka odizolovani \ jmen. 14 mm
Doporucenéa dutinka H4,0/20D GR

na konci vodice

Prlfez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 6 mm?2

vodi¢ova koncovka Délka odizolovani \ jmen. 14 mm
Doporuc¢ena dutinka H6,0/20 SW
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 12 mm
Doporuc¢enéa dutinka H6,0/12

na konci vodic¢e

Referencéni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

Jmenovity proud, max. pocet péli 38A Jmenovity proud, min. pocet polu 34 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 800V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V
stupen znecisténi ll/2 stupen znedcisténi lll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV
stupen znecisténi lll/3 prepéti / stupen znecisténi Il1/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV
prepéti / stupen znecisténi lll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/3

Povrchova vzdalenost, min. 12.7 mm Vzdusna vzdalenost, min. 10.4 mm
Jmenovité udaje podle UL 1059

Jmenovité napéti (aplikaéni skupina F / 600 V Jmenovity proud (aplikaéni skupinaF / 33 A
UL 1059) UL 1059)

Prarez vodice, AWG, min. AWG 24 Prarez vodice, AWG, max. AWG 8

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Ttida 2". Dalsi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Technical specifications refer to the power contacts
* Technical data of signal contacts: 50V / bA, stripping length 8mm
¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Additional pole combinations on request

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09

ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
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ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-03-02
ECLASS 13.0 27-46-03-02 ECLASS 14.0 27-46-03-02
ECLASS 15.0 27-46-03-02
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Nakresy
Obrazek vyrobku Dimensional drawing

Graph Graph

BVF 7.62HP/180 & BCF - SV 7.62HP/90 & SC

load current | [A]

54 @ =4vpos.
© =60 mm? (HO7V-K / IEC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ambient temperature T [C]

o)
1.594"
MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

Vyhoda produktu Vyhoda produktu

X

one connector for: Power, Signal (data) and Shielding Single-handed operationAutomatic latching
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Koédovaci prvky

Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizovano
pro moderni technologie pohon(, napfiklad startéry
motord, frekvenéni ménice a servo-fadice.

OMNIMATE Power stanovi nové méfitko - se zvySenou

bezpednosti a inovativnimi feSenimi — napftiklad s

pfipojitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi

kontakty a jednoru¢nim ovladanim.

T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody:

* RozSifitelnost orientovanou na aplikace: od
kompaktniho konektoru 4 mm2 pro proud 29 A (IEC)
nebo 20 A (UL) az po robustni 16mm?2 konektory na 76
A (IEC) nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(uL)

« Siroké spektrum moznosti montaZe optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim

konfiguratoru produktu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BV/SV 7.62HP KO Verze

Cislo 1937590000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Poget polu: 1

GTIN (EAN) 4032248608881

MnozZstvi 50 ST

Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ 6/5 Verze

Cislo 9011460000 Nastroj k nalisovani koncovek, Néstroj k nalisovani koncovek vedeni,
objednavky 0.25mm?2, 6Bmm?, Lichobéznikové drazkové krimpovani

GTIN (EAN) 4008190165352

MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:09:46 MEZ
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 1ST

Nerezova ocel

-

Vseobecné objednaci udaje

Rada Weidmiiller nerezova ocel obsahuje komplexni
sortiment ocelovych vazacich paskd pro extrémni
podminky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.
* nerezova ocel AISI 316,

* idealni pro venkovni pouziti,

* odolné proti radiaci a korozi,

¢ nemagnetické,

* Z4dné zoubkovani, takZze zadné poskozeni izolace.

Typ SCT4.6/127C Verze
Cislo 1699800000 Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 127 mm, Nerezavéjici ocel 1.4301, 445
objednavky N

GTIN (EAN) 4008190892241
MnozZstvi 100 ST

Nastroje pro vazaci pasky

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:09:46 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WSM TOOL AUTOMATIK Verze
Cislo 1774470000 Nerezové §titky, Oznaceni vodi€u a kabelt, 180 x 275 mm, Stfibrna
objednavky

GTIN (EAN) 4032248149261
MnozZstvi 1ST
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SV 7.62HP / SC 3.81 90MF

Kombinovany 90° konektor samec s napajecimi a
signalnimi kontakty s technologii pfipojeni PUSH IN
véetné samozajiStovaci pojistky stfedové pfiruby a
(volitelné) zasuvného pripojeni stinéni s rozteci 7,62.
UmozZniuje soucasné pripojeni napajeni, signalt

a (volitelné) EMC stinéni. Idealni pro pfipojovani
servopohont a asynchronnich pohonu.

V kombinaci s konektorem samici BVF 7,62HP/...BCF..R...
splfiuje pozadavky IEC 6 1800-5-1 a umoznuje UL
certifikaci podle UL 800 600 V

Bez konektoru samice zajistuje protikusovy profil
minimalné >3 mm dotykové ochrany silového kontaktu pfi
zku$ebnim tlaku prstd 20 N.

SamozajiStovaci stfedova priruba sniZzuje pozadavky

na prostor o jednu Sitku rozte¢e ve srovnani s béznymi
feSenimi.

Volitelné na pozadani: bez priruby, s pfidavnymi Srouby
nebo s pajeci prirubou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SV 7.62HP/04/90MF4 SC/0... Verze

Cislo 1090130000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Prostiedni
objednavky priruba, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN) 4032248858682 Pocet polu: 4, 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna,
MnozZstvi 36 ST Box

SV 7.62HP / SC 3.81 270MF

Kombinovany 270° konektor samec s napajecimi a
signalnimi kontakty véetné samozajiStovaci pojistky
stfedové priruby s rozteci 7,62.

UmozZnuje soucasné pripojeni napajeni, signald

a (volitelné) EMC stinéni. Idealni pro pfipojovani
servopohon( a asynchronnich pohond.

V kombinaci s konektorem samici BVF 7,62HP/...BCF..R...
spliuje pozadavky IEC 6 1800-5-1 a umoznuje UL
certifikaci podle UL 800 600 V

Bez konektoru samice zajistuje protikusovy profil
minimalné >3 mm dotykové ochrany silového kontaktu pfi
zkuSebnim tlaku prstd 20 N.

SamozajisStovaci stfedova priruba sniZzuje pozadavky

na prostor o jednu Sitku rozteCe ve srovnani s béznymi
fesenimi.

Volitelné na pozadani: bez pfiruby, s pfidavnymi Srouby
nebo s pajeci prirubou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SV 7.62HP/04/270MF4 SC/... Verze

Cislo 1089820000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Prostfedni
objednavky pfiruba, PFipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN) 4032248861095 Pocet polu: 4, 270°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna,
MnozZstvi 36 ST Box
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