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Nové kryty RockStar® jsou odolné vici morské vodé a
nabizeji vysoky stuperi odolnosti proti naraziim, spliuji

IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro pouziti v extrémnich
podminkach prostredi a pro vysoké pozadavky na vibrace
podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Timto se
tato fada krytd idealné hodi pro bezporuchovy a bezudrz-
bovy provoz téZkych konektord v dopravé a dopravni tech-
nice, stejné jako v energetice a v aplikacich s extrémnimi
pozadavky. P¥i vyvoji bylo dbano na to, aby byly tyto kryty
extrémné EMC odolné.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 1, Stupen kryti:
IP66, IP68, IP69, v zapojeném stavu, Pfepazkovy
kryt, Pfipojeni s upinacim tfmenem, Standardné,
Velikost kabelovych vstupG: M 25

Cislo objednavky 2430170000

Typ HDC IP68 04A AWS 1M25
GTIN (EAN) 4050118439854
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 10:30:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2430170000

Weidmiiller 3£

HDC |P68 04A AWS 1 M25 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- y - - www.weidmueller.com
Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni >
DY
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch
Sitka 67 mm Sitka (v palcich) 2.6378 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 41 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 41 mm
Cista hmotnost 114449
Teploty
Mezni teplota -50°C..125°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Chemicka odolnost Latka Aceton
Chemickéa odolnost Odolné
Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Etylalkohol
Chemicka odolnost Odolné
Latka Prevodovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Hydraulicky olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Petrolejovy benzin
Chemicka odolnost Nestabilni
Latka Pot
Chemickd odolnost Podminéné odolné
Latka Prémiovy benzin
Chemickéa odolnost Nestabilni
Latka Voda
Chemicka odolnost Odolné
Latka uv
Chemicka odolnost Odolné
Latka 0Ozén
Chemicka odolnost Odolné
Obecné udaje
Provedeni povrchu Praskové lakovani Stupen kryti IP66, IPG8, IP69, v
zapojeném stavu
Rozméry
Délka roztece otvori A2 41 mm Kabelovy vstup se zavitem
Celkovéa délka pouzdra 50 mm Vyska pouzdra B 44 mm
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Technické udaje
Verze
Velikost kabelovych vstupl M 25 Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast
Kryt bez krytu Pocet kabelovych vstup( nahofe 0
Pocet kabelovych vstupt ze strany 1 Design pouzdra Prepazkovy kryt
Design zajistovaciho systému Pfipojeni s upinacim Design Standardné
tfrmenem
Instalaéni velikost 1 Kabelovy vstup se zavitem
Typ Bulkhead (prachodka) Verze svorky Pripojeni s upinacim
tfmenem
Tésnéni Silikon Vnitini zavit M 25
Barva (RAL) RAL 9011 BG 1
Vhodné pro systém ModuPlug® Ne
Dulezita poznamka
Informace o produktu P¥i montazi skfini se ujistéte, Ze je ploché tésnéni spravné usazeno.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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IP68 krouzkova tésnéni

—

Vseobecné objednaci udaje

Nabizime celou fadu doplnkd ke krytdm, véetné tésnéni.
S nasimi kryty mizete dosahnout nejlepsiho mozného
tésnéni.

Rozsahlé testovani to potvrdilo - RockStar® z(stava
vodé nepropustny do hloubky 50 metrd. To vam
umozni pouzivat t€zké konektory v prostiedi, které dfive
vyzadovalo instalaci s fixnim dratem.

Typ HDC DG 04A IP68 Verze

Cislo 1987460000 Prislusenstvi, PfisluSenstvi pouzder
objednavky

GTIN (EAN) 4050118379259

MnozZstvi 10 ST

Tésnéni pro pFiruby

—

Vseobecné objednaci udaje

Nabizime celou fadu doplnkd ke krytim, véetné tésnéni.
S nasimi kryty muizete dosahnout nejlepsiho mozného
tésnéni.

Rozsahlé testovani to potvrdilo - RockStar® z(stava
vodé nepropustny do hloubky 50 metr(i. To vam
umozni pouzivat téZké konektory v prostredi, které drive
vyzadovalo instalaci s fixnim dratem.

Typ HDC FLDG 04A AW IP68 Verze

Cislo 1987470000 Prislusenstvi, PfisluSenstvi pouzder
objednavky

GTIN (EAN) 4050118379204

MnozZstvi 10 ST

Verze IP68

)
LY

@§0'

Kromé rozsahlé palety krytd nabizi spoleénost Weidmiuiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
splniuji nejraznéjsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
jakykoliv primyslovy kryt.

V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouzZiti
jsou kabelové prichodky schvéleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.
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Vseobecné objednaci udaje
Typ VG M25 - MS 68 Verze
Cislo 1772230000
objednavky

VG MS (standardni mosaznéa kabelova prachodka), Kabelové t&snéni,
rovny, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4032248129881 IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana

Mnozstvi 25 ST

Mosazna EMC kabelova vyvodka 4. generace

Zvysujici se citlivost elektronickych soucastek a zvysujici
se frekvence elektromagnetického ruseni vyZaduji, aby
kabelové prichodky hraly dulezitou roli v konceptu
stinéni systému. Tento typ kabelovych priichodek EMC je
vyroben pro stinéni proti ruSivym frekvencim s pfipojenim
stinéni 360°. Ru¢né vkladané tésnéni poskytuje vynikajici
drZzeni a odlehceni tahu kabelu, navic kabelova prichodka
spliuje mechanické pozadavky normy EN 62444 Diky
patentované konstrukci bude mozna velmi snadné a
rychld montaz.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M25 EMV-4 MS 10-18 Verze
Cislo 2435170000 VG EMV GEN 4 (EMC kabelové prachodka s upinacim tfrmenem),
objednavky

Kabelové tésnéni, rovny, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54,
GTIN (EAN) 4050118446920 IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana
MnozZstvi 25 ST
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