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Smrstovaci pouzdro umoznuje 2stranny potisk a lze je
pouzit pro znaceni a oddéleni vodi¢l a kabel(l. Pruzny,
teplem smrstitelny material umoznuje trvalé a dokonalé
nasazeni na vodi¢, ¢imz Setfi prostor.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Oznaceni kabell, Oznaceni vvodiél‘] a kabelu, 12.7 -
25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, Zlutd

Cislo objednavky 2437940000

Typ HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y

GTIN (EAN) 4050118460735

Mnoizstvi 200 items

Creation date 07.01.2026 01:58:01 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2437940000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.77 mm Hloubka (v palcich) 0.0303 inch

Vyska 50.8 mm Vyska (v palcich) 2 inch

Sitka 40.5 mm Sitka (v palcich) 1.5945 inch

Cista hmotnost 329

Teploty

Rozsah provozni teploty -55...105 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Sitka 40.5 mm

Rozsah provozni teploty, max. 105 °C Rozsah provozni teploty, min. -55°C

Barevny Zluta Halogen Ne

Zakladni material Polyolefin TiSténé znaky bez

kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM Rozsah provozni teploty -55...105 °C
MULTIMARK PLUS

Pocet na roli 200

Oznacéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ne Prafez vodice, max. 120 mm?2

Prafez vodice, min. 35 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 25.4 mm

Vnéjsi pram. vodice, min. 12.7 mm Rychlost smrstovani 2:1

Doporuc¢ena teplota na smrstovani 90 °C Vnéjsi pram. vodice 12.7-25.4 mm

Prafez pfipojeného vodice 35-120 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2599430000
https://eshop.weidmueller.com/p/2599440000
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Catalogue status / Drawings
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Accessories

Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Verze
Cislo 2448880000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462944
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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https://eshop.weidmueller.com/p/2448880000
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST

Creation date 07.01.2026 01:58:01 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2672590000

