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Adaptéry pro migraci - PLC-5.

Celni adaptéry s predmontovanymi kabely umoznuji bez-
pecény prechod z karet PLC-5 na jiné systémy PLC/DCS
nebo moduly u-remote spoleé¢nosti Weidmiiller.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2448680000

Typ FAD 1771-WB/WD SL12 M
GTIN (EAN) 4050118462470

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

Alternativni vyrobek FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Datum vytvoreni 19.03.2026 05:24:21 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 53 mm Hloubka (v palcich) 2.0866 inch
Vyska 269 mm Vyska (v palcich) 10.5905 inch
Sitka 32 mm Sitka (v palcich) 1.2598 inch
Délka 269 mm Délka (v palcich) 10.5905 inch
Cista hmotnost 159 ¢
Teploty
Skladovaci teplota 0..50°C Provozni teplota 0..50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o pf¥ipojeni
P¥ipojeni k PLC SL 3,5/F 12p konektor
Jmenovité udaje
Max. proud na kanal 2A Celkovy provozni proud 8A
Koordinace izolace (EN50178)
Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <300V AC
Kategorie prepéti ] Zavaznost Urovné znecisténi 2
Zkusebni napéti izolace AC 1.2 kV
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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