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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vymeénnymi vloZzkami

e extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci tlako-
vého senzoru

¢ Dalsi vlastnosti fady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu krimpo-
vani

e Ukladani vSech krimpovacich cykl( a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni v8ech cykli a chybovych hlasek pres USB

Vseobecné objednaci udaje

Verze 6mm2, 300mm?, Sestihranné krimpovani, WM
krimpovani, Krimpovani - odsazeni, Lichobé&znikové
krimpovani, Ovalné krimpovani

Cislo objednavky 2453820000
Typ HPG 60

GTIN (EAN) 4050118468427
MnozZstvi 1 items
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Hloubka 285 mm Hloubka (v palcich) 11.2204 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 500 mm Sitka (v palcich) 19.685 inch
Délka 850 mm Délka (v palcich) 33.4645 inch
Cista hmotnost 5661.92 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické udaje

Popis vyrobku Krimpovaci klesté 6-300 mm?2

Lisovaci sila jmen. 60 kN

Popis kontaktu

Krimpovaci rozsah, max. 300 mm?2 Krimpovaci rozsah, min. 6 mm?2
Udaje o nastroji - krimpovani

Hlavice Ruéni - hydraulicky Prafez koncovek, max. 300 mm?2

Prarez koncovek, min.

6 mm?2

Krimpovani - typ/profil

Sestihranné krimpovani,
WM krimpovani,
Krimpovani - odsazeni,
Lichobéznikové
krimpovani, Ovalné

krimpovani
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci

tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani
» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek

do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB
e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG/HPG 60 WM 6 Verze
Cislo 2469380000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 6mm?2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118532937
Mnozstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 WM 10 Verze
Cislo 2469540000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, T0mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483819
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 WM 16 Verze
Cislo 2469550000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 16mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483833
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 WM 25 Verze
Cislo 2469560000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 25mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483840
MnozZstvi 1ST
Typ ES EPG/HPG 60 WM 35 Verze
Cislo 2469570000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 35mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483826
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 WM 50 Verze
Cislo 2469580000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 50mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483864
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 WM 70 Verze
Cislo 2469590000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 70mm2, WM krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118483857
MnoZstvi 1ST
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Typ ES EPG/HPG 60 WM 95 Verze
Cislo 2469600000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 95mmz2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118483895
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG/HPG 60 WM 120 Verze
Cislo 2469610000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 120mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118484007
Mnozstvi 18T

Typ ES EPG/HPG 60 WM 150 Verze
Cislo 2469620000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 150mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118483871
MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG/HPG 60 WM 185 Verze
Cislo 2469630000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 185mm2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118484038
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG/HPG 60 WM 240 Verze
Cislo 2469640000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 240mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118484052
MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG/HPG 60 WM 300 Verze
Cislo 2469650000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 300mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118484045
MnozZstvi 18T

... pro krimpovaci kabelova oka

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

:ﬂ\ s vymeénnymi vlozkami
/ \ * extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

¢ Cteni vSech cyklli a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG/HPG 60 DIN 6 Verze
Cislo 2505280000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 6mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519662
MnozZstvi 1ST
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Typ ES EPG 60/HPG DIN 10 Verze
Cislo 2505290000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 10mmz2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519723
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG DIN 16 Verze
Cislo 2505300000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 16mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519709
Mnozstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG DIN 25 Verze
Cislo 2505310000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 25mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519693
MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG 60/HPG DIN 35 Verze
Cislo 2505320000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 35mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519679
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG DIN 50 Verze
Cislo 2505330000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 50mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519686
MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG 60/HPG DIN 70 Verze
Cislo 2505340000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 70mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519716
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG DIN 95 Verze
Cislo 2505350000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 95mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118519730
MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG DIN 120 Verze
Cislo 2505360000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 120mm?, Krimpovani -
objednavky odsazeni

GTIN (EAN) 4050118519747
MnozZstvi 1ST
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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci

tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani
» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek

do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB
e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 6 Verze
Cislo 2505150000 Pislusenstvi, 6mm?2, Sestihranné krimpovani
objednavky
GTIN (EAN) 4050118519532
Mnozstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 10 Verze
Cislo 2505160000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 10mm?, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519556
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 16 Verze
Cislo 2505170000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 16mm?, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519549
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 25 Verze
Cislo 2505180000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 26mm?, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519570
MnozZstvi 1ST
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 35 Verze
Cislo 2505190000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 35mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519587
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 50 Verze
Cislo 2505200000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 50mm?, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519600
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 70 Verze
Cislo 2505210000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 70mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519594
MnoZstvi 1ST
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Typ ES EPG/HPG 60 HEX 95 Verze
Cislo 2505220000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 95mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519563
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 120 Verze
Cislo 2505230000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 120mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519624
Mnozstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 150 Verze
Cislo 2505240000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 150mm?2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519631
MnozZstvi 1ST
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 185 Verze
Cislo 2505250000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 186mm?2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519617
MnozZstvi 18T
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 240 Verze
Cislo 2505260000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 240mm?2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519648
MnozZstvi 1ST
Typ ES EPG/HPG 60 HEX 300 Verze
Cislo 2505270000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 300mm?, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118519655
MnozZstvi 18T
... pro kabelové koncovky
Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami
* extrémné rychla prace diky hydraulické podpofe
¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2
* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°
* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru
¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani
e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti
« Cteni vdech cykll a chybovych hlasek pres USB
e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG 60/HPG AEH 25 Verze
Cislo 2577810000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 25mm?2, Lichobéznikové
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118590722
MnozZstvi 1ST
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Typ ES EPG 60/HPG AEH 50 Verze

Cislo 2577830000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 50mm?2, Lichobéznikové
objednavky krimpovani

GTIN (EAN) 4050118590708

MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG AEH 70 Verze

Cislo 2577850000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 70mm?2, LichobéZnikové
objednavky krimpovani

GTIN (EAN) 4050118590692

Mnozstvi 18T

Typ ES EPG 60/HPG AEH 95 Verze

Cislo 2577870000 Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 95mm?2, Lichobéznikové
objednavky krimpovani

GTIN (EAN) 4050118590685

MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG 60/HPG AEH 120 Verze

Cislo 2577880000 Vlozka néastroje k nalisovani koncovek, 120mm?, Lichobéznikové
objednavky krimpovani

GTIN (EAN) 4050118590678

MnozZstvi 18T
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