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\/coupum

Oddélovaci spinaci zesilovace ACT20X HDI SDO S /
2HDI-2SDO-S jsou specialné navrzeny pro zaznam signalu
snimac¢t NAMUR a digitalni spinani signalli z Ex zény O.
Negativni spinaci (NPN) tranzistorové vystupy se pouzivaji
k pfenosu signall k aplikacim v bezpecné zoné.
Vestavéné kontakty upozornéni vyslou upozornéni v pfi-
padé chyby; to usnadriuje hledani chyb a zvySuje dostup-
nost systému.

Vypinaci-spinaci zesilova¢e k montazi na listu jsou voli-
telné k dispozici v jedno nebo dvoukanalové verzi.

Diky pouhym 11 mm na kanal tyto pfistroje potrebuiji jen
malo prostoru v rozvadéci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze EX signal isolating converter, Ex-input: NAMUR
sensor/switch, Safe-output: Optocoupler, 1-chan-
nel

Cislo objednavky 2456070000

Typ ACT20X-HDI-SDO-P
GTIN (EAN) 4050118471267
MnozZstvi 1 items
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E337701
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 114.6 mm Hloubka (v palcich) 45118 inch
Vyska 127.3 mm Vyska (v palcich) 5.0118 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cista hmotnost 170 g
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..85°C Provozni teplota -20 °C...60 °C
Vihkost 0..95 % (bez kondenzace)
Pravdépodobnost selhani
SIL PAPER SIL certificate - PDF/ SIL v souladu s IEC 61508 2

Cert_Weidmueller_070902_P0002_C001_V2R1.pdf

(application/pdf)
MTBF 215 a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znadmo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Typ montaze Zaklapavaci montazni lista Nosna lista TS 35
Montazni pozice vodorovné nebo svisle
Vystup EX
Snimac Snima¢ NAMUR, podle Vstupni frekvence 0...5 kHz

normy EN60947-5-6,

spina¢ s nebo bez RS, RP
Vstupni odpor 1kQ Typ jiskrové bezpecny obvod

Sensor supply

8VDC/8mA

Odpor Sériovy rezistor 750 Q,

Paralelni rezistor 15 kQ

Vystupni signal v pfipadé poskozeni <0,1TmA,>6,5 mA (v Pulse duration >0.1ms
vodice pfipadé poskozeni vodice)

NAMUR napajeni 8V DC/8mA Spinaci Uroven nizka <1,2 mA
Spinaci Uroven vysoka >2,1TmA

Datum vytvoreni 20.12.2025 03:38:48 MEZ
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Pocet digitalnich vystupl

1

Max. spinaci frekvence

<5 kHz

Typ

NPN Tranzistor

Funkce

Vystup = vstup,
pfimy nebo obraceny
(nastavitelny)

Jmenovité spinaci napéti

30V DC

Stejnosmérny proud

80 mA

Vystup (stav)

Hysteresis

0,1 mA (prahova hodnota
spinani)

Type

Status relay, 1 NC
(beznapétovy)

Funkce vystrahy

Chyba zafizeni,

Bez napajeciho napéti,
Zkrat u vstupu, PreruSeny
obvod u vstupu

Pocet alarmovych vystupt

1

Jmenovité spinaci napéti

<125VAC/ 110V DC
(bezpecny prostor)

<32V AC/32VDC(z6na
2)

Stejnosmérny proud

<05AAC/03ADC
(bezpecna zéna),< 0,6 A
AC/ 1 ADC (zbéna 2)

Jmenovity vykon

<625VA/32W
(bezpecna oblast)
<16 VA / 32 W (zéna 2)

Obecné udaje

Typ pfipojeni PUSH IN VlIhkost 0...95 % (bez kondenzace)
Stupen kryti IP20 Napajeci napéti 19,2-31,2VDC
Konfigurace Se softwarem FDT/DTM, Provozni nadmofrska vyska <2000 m

Vyzaduje konfiguracni

adaptér 8978580000

CBX200 USB
Koordinace izolace
Normy EMC EN 61326-1 Standardy EN 61010-1
Izolaéni napéti 2,6 kV (vstup / vystup) Jmenovité napéti 300V

Udaje o Ex aplikacich (ATEX)

ATEX - oznacovani plynu

I1(1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/
A

ATEX - oznacovani prachu

1 (1) D [Ex ia Da] llIC, |
(M1) [Ex ia Ma] |

IECEX - oznacovani plynu

Ex ec nCIIC T4 Gg, [Ex ia

Misto instalace

Zafizeni nainstalované v

Ga] lIC/IIB/IIA bezpeéné oblasti, zéna 2
Data p¥ipojeni
Typ pripojeni PUSH IN Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez vodice, pevny, min. 0.2 mm?2
Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.2 mm?2

min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.2 mm?2
max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Zaruka
Casovy interval 3 roky
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Popis soucastek

Popis produktu

Zaftizeni fady ACT20X-HDI-SDO-S prenaseji digitalni signaly galvanicky oddélené od prostredi s
nebezpecim vybuchu do prostiedi bez nebezpedi vybuchu nebo s mensim nebezpecim vybuchu.
Za timto Ucelem jsou vstupni obvody navrzeny jako jiskrové bezpecné. Mohou zpracovavat signaly
ze senzorit NAMUR podle normy EN 6094 7-5-6 nebo mohou byt pfipojeny k bezpotencialovym
kontaktim (s odporovym obvodem nebo bez néj).

K dispozici jsou jednokandlové a dvoukanalové verze s reléovymi nebo tranzistorovymi vystupy.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Datum vytvoreni 20.12.2025 03:38:48 MEZ
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Connection diagram
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screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software
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Rozmérovy vykres

113.6

18,14

Removable terminals with coding
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Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze

Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439

Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 8/13.56/43.3 SAI AU Verze

Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164

MnozZstvi 5 ST

Konfiguraéni rozhrani

Vseobecné objednaci udaje

Typ CBX200 USB Verze

Cislo 8978580000

objednavky

GTIN (EAN) 4032248813759

Mnozstvi 18T
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