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Digitalni vstupni a vystupni moduly Vyssi vykon. Jedno- Vgeobecné objednaci udaje
duseji. u-remote. Weidmidiller u-remote - nas inovaéni kon-
cept vzdalenych I/0 s IP 20, ktery se soustfedi vyhradné Verze Remote 1/0 module, IP20, Digital signals, Input,
na vyhody pro uzivatele: planovani na miru, rychlejsi insta- Output, 8-channel
v wixs Nox  xa . , « Cislo objednavky 2456530000

lace, bezpecnéjsi spousténi, zddné prostoje. Pro vyrazné

o - oo o Typ UR20-8DIO-P-3W-DIAG
lepsi vykon a vyssi produktivitu. S u-remote Ize diky jeho GTIN (EAN) 2050118471694
tenké konstrukci a potfebé mensiho poctu napajecich MnoZstvi 1 items

moduld vyrazné zmensit rozvadéce. Nase technologie u-
remote rovnéz nabizi montaz bez pouziti naradi a modu-
larni konstrukce a integrovany webovy server urychluji
instalaci jak v rozvadéci, tak i na samotném stroji. Stavové
kontrolky LED na kanalu a kazdém z moduld u-remote
umoznuji spolehlivou diagnostiku a rychly servis. Tyto
funkce a fada dal$ich inovativnich napadu zvysuji funké-
nost vasich strojlil a systému. A soucasné zarucuji hladké
fungovani. Od planovani po provoz. u-remote znamena
.vy$Si vykon”. Jednoduseji
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULusEX) E223527
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 11.56 mm Sitka (v palcich) 0.4528 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 128 mm Cista hmotnost 83g¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..+85°C Provozni teplota -20°C...60 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

bbedbbad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

Uhlikova stopa vyrobku

Kolébka k brané

8,704 kg CO2 eq.

Digitalni vstupy

Odolnost proti zkratu Ano Ochrana pfed zaménou polarity Ne, Input voltage below
-10 V can destroy the
module

Pocet digitalnich vstupt 8 Typ PNP spinané

Sensor supply 20,3 A na konektor, Vstupni filtr Input delay adjustable from

limited electronically

0to 40 ms

Typ vstupu

P-switching, for Type 1 and
Type 3 sensors as per IEC
61131-2

Ochranny obvod

Constant current with
thermal switch-off and
automatic restart

Vstupni napéti, vysoké

>+ 11V vztazenonaOV
vystupniho napajeni UOUT

Diagnostika modult

Ano

Vstupni napéti, nizké

<+ b5 VvztazenonaOV
vystupniho napajeni UOUT

Individual channel diagnosis

only auxiliary voltage
output

Pfipojeni snimace

2 vodice, 3 vodicl
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Digitalni vystupy

Odolnost proti zkratu Ano Pocet digitalnich vystupl 8
Typ PNP spinané Bez zpétné vazby Ano
Odporova zatéz (min. 47 Q) 1 kHz Vystupni proud na kanal, max. 05 A

Individual channel diagnosis

Ano, Monitoring nadproud
>0,b A, identifikace
pretrzeni vedeni

Actuator supply

< 0.3 A per connector;
limited electronically

Ochranny obvod Constant current with Diagnostika modulti Ano
thermal switch-off and
automatic restart
Energie vypinani (indukéni) <150 mJ / kanal Cas odezvy ochranného obvodu <100ps
(nadproudova ochrana)
Pfipojeni akénich ¢len( 2 vodice, 3 vodicu Zatizeni Zarovky (12 W) 10 Hz
Indukéni zatizeni (DC13) 0.2 Hz Vystupni proud na modul, max. 4 A

Pfipojeni snimace

2 vodice, 3 vodicu

Elektrické napajeni

Ochrana pred zaménou polarity

Ne, Input voltage below
-10 V can destroy the
module

Napajeci napéti

24V DC +20 %/ -15 %,
prostrednictvim systémové
sbérnice

Spotieba proudu z IIN (pfislusny 8 mA Spotfeba proudu z Isys, typ. 8 mA
napajeci Usek)
Spotieba proudu z IOUT (pfislusny 32 mA + I-Last
napajeci Usek)
Obecné udaje
Odolnost proti otfesim bHz=<f<8,4Hz Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
3,5 mm rozkmit podle
IEC 60068-2-6, 8,4 Hz <
f< 150 Hz: 1 g zrychleni
podle IEC 60068-2-6
ZkuSebni napéti 500V Kategorie rdzového napéti ]
Zavaznost znedisténi 2 Nosn4 lista TS 35

Tlak vzduchu (provoz)

Tlak vzduchu (preprava)

2 795 hPa (vyska
<2000 m) podle

DINEN 61131-2

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

VlIhkost vzduchu (pfeprava)

Tlak vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vySska 3000 m)
podle DIN EN 61131-2

VlIhkost vzduchu (provoz)

Otres

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

15 g za 11 ms, polovic¢ni
sinusova vina, podle IEC
60068-2-27

VlIhkost vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Udaje o systému

Typ modulu

Modul s digitalnim
vstupem, Modul s
digitalnim vystupem

Rozhrani

u-remote systémova
sbérnice

Galvanické oddéleni

500 V DC mezi
proudovymi drédhami

Protokol sbérnice

PROFINET IRT, PROFINET
RT, PROFIBUS DP-V1,
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN

MoZné pfipojeni

2 vodice, 3 vodice

Rychlost pfenosu systémové sbérnice,

max.

48 Mbit
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Udaje pF¥ipojeni

Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 16 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26

max. (AWG) min. (AWG)

Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26

Typ pripojeni PUSH IN Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2

Prifez vodice, pevny, min. 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
max.

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2

min.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599

ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04

ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Block diagram Connection diagram
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Vysvétleni zkratek

| output modules
UR20 -8DIO-P-3W-DIA
T

n Digital P=PNP 3W=3wire DIAG=
input/ (positive

*hannels output  switching)
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Prislusenstvi

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Verze
Cislo 1339920000 Cover, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118144727
MnozZstvi 20 ST

Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze
Cislo 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118126778
Mnozstvi 960 ST
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Vseobecné objednaci udaje
Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Verze
Cislo 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118126761
MnozZstvi 192 ST

Typ DEK 5/8-11.56 MC SDR Verze
Cislo 1341610000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118146059
MnozZstvi 100 ST

Blank

i Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro viechny
— vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

——— ‘L 1 Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
77777 = zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
o7 Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Do | Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
(O o & | dispozici v rliznych Sirkach.
o (ol (o o | « Sirokéa fada potisténych znacek pro okamzité pouziti
= Tl | * Pasky pro rychlou instalaci
[ O o ol T § ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Verze
Cislo 1341630000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145946
MnoZstvi 500 ST
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Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.56 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100650
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lidta, Prisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vS§echny typy oceli
(slitin) s vysokym stupném cistoty a odolnosti vici korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Cislo 1747350000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248003372
MnoZzstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Nerezavéjici ocel 1.4301,

neosetiené, Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze

Cislo 0383400000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyéka: 35 mm, Hloubka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190088026

Mnozstvi 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Verze

Cislo 0514500000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190046019

MnozZstvi 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Verze

Cislo 0514510000 Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190116620

Mnozstvi 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Verze

Cislo 7915060000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4032248296279

MnozZstvi 40 M

Crimping tools

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami

nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Typ PZ25S
Cislo 2903690000
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

4099986027008
18T

Verze

0.14mm?2, 2.5mm?, Lichobéznikové krimpovani

Zakladni moduly
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Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-BM-SP
Cislo 1350930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118402735
MnozZstvi 5 ST

Verze

Replacement part, , Flange-mounted housing

Elektronické moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EM-2456530000-SP
Cislo 2593330000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118605426
MnozZstvi 18T

Verze

Replacement part

Plugkit

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-PK-2456530000-SP

Cislo 2593320000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118605419
MnozZstvi 5 ST

Verze

Replacement part
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