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Yoz

Moduly napéjecich adaptérd pro oddélené napajeni a
rozvod napajeciho napéti: pro prevodniky fady ACT20 /
MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm Siroké napajeci moduly se instaluji pfimo
vedle analogovych prevodniki. 24 V DC napéjeci napéti
je pak voliteIné premosténo pres sbérnici CH20M (fada
ACT20) nebo jednoduse premosténo pomoci zasuvnych
propojek ZQV 4N (MICROSERIES).
ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve vSech
zafizenich instalovanych na sbérnici CH20.

V pripadé chyby nebo zavady posle integrované stavové
relé béZnou vystrahu k externimu ovladaci. Navic Ize k
ACT20 Feed-In PRO-S pfipojit dva zdroje napajeni (pri-
marni a zalozni). Dva napajeci moduly pfipojené ke sbér-
nici CH20 zarucuji 100 % redundantni napajeni.

T¥i LED ukazuji stav napajeni a chybové zpravy.
ACT20M-Feed-In PRO Ize také pouzit v aplikacich Ex
z6ny2 / Div.2.

Vnuﬁumﬁ

Vseobecné objednaci udaje

Verze Supply module, Distributes supply voltage to rail
bus, Optional connection of backup supply

Cislo objednavky 2456870000

Typ ACT20-FEED-IN-PRO-P

GTIN (EAN) 4050118471809

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:19:38 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E337701
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 113.6 mm Hloubka (v palcich) 4.4724 inch
Vyska 117.2 mm Vyska (v palcich) 4.6142 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cista hmotnost 173 ¢
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..85°C Okolni teplota -20 °C...60 °C
Provozni teplota Vlhkost Rel. vihkost 40 °C / 95 %,
bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Pocet vstupl 2 Vstupni napéti 21.6..26.4VDC
Vstupni proud Max. 4 A Napajeci napéti (vstup) 21,6..26,4V DC

Backup power supply

21,6..26,4VDC

Uroven spouit&ni pro napajeci zdroj

Chyba<21VDC

Vystup

Pocet vystupu

1

Vystupni vykon

96 W

Vystupni napéti, pozn.

Input voltage -0.5 VDC / 4
A

Vystupni proud

Ekvivalent ke vstupnimu
proudu, Max. 4 A

Napajeci napéti (vystup) 24V DC
Vystup (digitalni)
Trvaly proud 2A Max. spinaci napéti, AC 250V

Typ

Relé, 1 prepinaci kontakt

Funkce alarmu

Chyba zafizeni, Zavada
napdajeni, zalozni napajeni

Napajeni AC, max.

500 VA /60 W

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:19:38 MEZ
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Stupen kryti IP20 Napajeci napéti 21,6..26,4V DC
Nosna lista TS 35, CH20M Bus Power consumption <2W
Konfigurace zadna Spotieba elektrické energie, max. TW
Koordinace izolace

Normy EMC EN 61326-1

Data p¥ipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prafez vodice, pevny, min. 0.2 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.2 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2
min. max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.2 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Udaje o materialu

Barevny cerna Barevny graf (podobné) RAL 9011
Skladovaci teplota, min. -20°C Skladovaci teplota, max. 85 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Obecné udaje

Barevny cerna Stupen kryti IP20
Nosn4 lista TS 35, CH20M Bus Barevny graf (podobné) RAL 9011

Popis soucastek

Popis produktu

Napajeci jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S rozvadi napajeci napéti pro fadu zatizeni ACT20 do DIN-
listy CH20M od spolec¢nosti Weidmiiller. Toto zafizeni ma také pripojeni pro zalozni zdroj napéjeni.
Instaluje se na DIN-li§tu CH20M od spole¢nosti Weidmidiller.

Vlastnosti

* Napéjeci jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S detekuje chyby u v§ech zafizeni nainstalovanych

na DIN-listu CH20M od spole¢nosti Weidmidiller a prostfednictvim interniho stavového relé posila
hromadné zpravy na externi ovladag.

Volitelné Ize pfipojit dva zdroje napéajeni jako primarni a sekundarni (zalozni) zdroj.

* Pomoci dvou napéjecich jednotek a dvou oddélenych zdroju Ize vytvorfit redundantni napajeni.
Stavové relé je aktivovano kdyz jsou splnény nasledujici podminky: ¢ Napéjeci napéti je

na pfipojovacich svorkach 51 a 52 ¢ Zalozni napéjeci napéti je na svorkach 53 a 54. Pokud
neni zalozni napajeni potfeba, je tfeba zapojit dodanou propojku mezi svorky 52 a 53. ¢ Zafizeni
nainstalovana na DIN-listu od spolec¢nosti Weidmdiiller nehlasi Zzadné chyby

* Toto zafizeni Ize pouzit v bezpecnych zonach (bez rizika vybuchu) nebo v zéné 2 / divizi 2.
Provozni stav zdroje napajeni a zaloZzniho zdroje napajeni je indikovan prostrednictvim dvou
zelenych LED.

Chyby jsou indikovany prostfednictvim ¢ervené LED.

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:19:38 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC001600 ETIM 9.0 EC001600
ETIM 10.0 EC001600 ECLASS 14.0 27-24-26-10
ECLASS 15.0 27-24-26-10

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:19:38 MEZ
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Connection diagram

Status Relay

Power Supplies
Supply GND Y&
Swgyt24voe . SYES S
——

Backup-Supply +24 V DC o

Backup-Supply GND o

DIN Rail Bus CH20M

Status relay signal
Supply +24 V DC

Supply GND

application example

Podobné ilustraci, Rozmérovy vykres

113.6

118,14

dimensions
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.56 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
MnozZstvi 5 ST

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze
Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
MnozZstvi 200 ST

CH20M BUS SET - Sestava

Integrovana sbérnice na nosnou listu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v rdmci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym rfeSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpecné umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sifek.

* Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadna, a to i ve stavajicich skupinach moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

* Univerzalni integrace Neprerusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktu slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.
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Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze

Cislo 1335140000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138375

MnozZstvi 18T

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze

Cislo 1335150000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138382

Mnozstvi 18T
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