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Vyrobni procesy je tfeba neustale zefektiviiovat. Vedle Vgeobecné objednaci udaje
vykonu hraje v priimyslu orientovaném na budoucnost
stale dljlleilté]§|’ roli také energetické ucinnost a udrzitel- Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 24
nost. Napajeci zdroje PROtop kombinuji vynikajici vykon- ; v
Cislo objednavky 2467080000

nostni Udaje s prikladnou udrzitelnosti, coz ma pozitivni

- Typ PRO TOP3 240W 24V 10A
dopad na produktivitu celého vyrobniho zafizeni. GTIN (EAN) 4050118481983
PROtop nabizi fadu vyhod, které vam poskytnou skutec- MnoZstvi 1 items
nou konkurenéni vyhodu. Patfi mezi né trvalé snizovani
nakladd na energii diky vysoké Ucinnosti a také zvySeni
dostupnosti zafizeni diky dlouhé Zivotnosti a vysokym
hodnotdm MTBF. Kromé toho je zde vysoka funkéni hus-
tota diky extrémné prostorové Uspornym konstrukcim.
PROtop Ize dosdhnout vyznamnych Uspor ve srovnani s
béznymi sitovymi pfistroji. Jeho zvySena ucéinnost Setfi ve
stfedné velkém vyrobnim zafizeni s pfiblizné 100 nap4aje-
cimi zdroji PROtop pracujicimi ve tfisménném provozu v
priméru 50 kWh denné. To v souctu Cini vice nez 15 000
kWHh ro&né a také zlep3uje uhlikovou stopu podniku. Zivot-
nost, ktera je dvakrat delsi nez u standardnich napéjecich
zdroju, také trvale snizuje naklady na opétovny nakup a
vymeénu.
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E258476
Cislo certifikatu (cULUSEX) E470829
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4.9212 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 50 mm Sitka (v palcich) 1.9685 inch
Cista hmotnost 990 ¢
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
Vlhkost pfi provozni teploté 5...95 %, bez kondenzace Uvedeni do provozu 2-40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/zndmo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢716666d
Vstup

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

Rozsah vstupniho napéti AC

3x320..3x5756VAC/2x360..2x575 VAC

Doporucena zaloZni pojistka

2-3A Char.C

Frekvenéni rozsah AC

45..65 Hz

Jmenovité vstupni napéti

3x400...3x 500 V AC (vstup o Sirokém rozsahu)

Ochrana pred rdzovym napétim

Varistor

Pojistka vstupu (interni) Ne

Rozsah vstupniho napéti DC 450..800V DC

Spickovy proud Max. 10 A

Proudova spotreba ve vztahu ke Typ napéti 3fazovy AC

vstupnimu napéti Vstupni napéti 320V
Vstupni proud 0.8 A
Typ napéti DC
Vstupni napéti 400V
Vstupni proud 0.7 A

Jmenovita spotfeba energie 258.1 VA

Vystup

Vystupni vykon 240 W
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Selhani napajeni v pribéhu ¢asu

>20ms @ 115V AC/ 230 VAC

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

Jmenovité vystupni napéti

24VDC+1%

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky

<50 mVss @ UNenn, Full Load

MozZnost paralelniho pfipojeni

Ano, pro redundanci a zvySeni vykonu (s ORing MOSFET)

Vystupni napéti, max.

288V

Vystupni napéti, min.

225V

Vystupni proud, max.

10A

Vystupni napéti, pozn.

Ize nastavit potenciometrem nebo komunikaé¢nim modulem

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen.

10A@60°C

Ochrana proti opacnému napéti

Ano

DCL - rezerva vrcholového zatiZzeni

Doba trvani zesileni bs

Nasobek jmenovitého proudu 150 %
Doba trvani zesileni 15 ms
Nasobek jmenovitého proudu 600 %

Doba nabéhuu

<100 ms

Vseobecné udaje

Uéinik (pfiblizng)

> 0,75 pfi 3*400 V AC Selhani doby preklenuti AC pfi ljmen.

>20 ms pfi 230V AC />
20 ms pii 115V AC

Stupen Gcinnosti

93% Véha

965 g

Stupen kryti

IP20 Kategorie razového napéti

M, 11

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Vodorovné na DIN listu

Verze skiiné
TS 35, horni a dolni 50

mm volny proud vzduchu,

vzdalenost 10 mm od

sousednich podsestav.

Kov, odolny proti korozi

Snizeni vykonu

>60°C(2,5%/1°C) Zemnici svodovy proud, max.

3.5 mA

Bézny povrch

Ne Ochrana pred zkratem

Ano, interni

EMC / 8ok / vibrace

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6

30 g ve vSech smérech Test odolnosti proti interferenci podle

normy

2,3 g(naDINIiste), 4 g
(s pfimou montazi)

EN 55024, EN 55032 (EN
55022), EN 61000-6-1, 2,
3.4

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti
Stupen kryti
Napéti izolace, vystup/uzemnéni

Zavaznost znecisténi
Izola¢ni napéti, vstup/vystup
Napéti izolace, vystup/uzemnéni

I, 1
I, s pfipojenim PE
3.2 kV

3.5 kV
0.5 kV

Elektricka bezpecnost (pouzité normy)

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204 Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV podle IEC 60950-1,
PELV v souladu s EN
60204-1

Bezpecénostni transformatory pro
elektrické napajeni ve spinaném rezimu

Podle EN 61558-2-16

Data o pFipojeni (signal)

Prafez dratového pripojeni, flexibilni 1.5 mm?2 Zpusob dratového pfipojeni (signal) PUSH IN
(signal), max.
Prafez dratu, AWG/kemil (signal), max. 16 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.14 mm?2
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Prafez dratu, pevny (signél), max.

1.5 mm?2

Priifez dratového pfipojeni, flexibilni 0.14 mm?
(signal), min.

Prafez dratu, AWG/kcmil (signal), min.

26 mm?2

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Pocet svorek (vstup) 4 proL1/L2/L3/PE

Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 20 AWG

Prafez dratového pripojeni, flexibilni 2.5 mm?2 Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.5 mm?2

(vstup), max.

Prarez vodice, tuhy (vstup), max. 1.5 mm?2 Prarez vodice, tuhy (vstup), min. 0.5 mm?2

Data o pFipojeni (vystup)

Pfipojovaci systém Pfipojeni PUSH IN Pocet svorek 5(++/---)
s akénim ¢lenem

Priifez vodice, AWG/kcmil , max. 12 AWG Priifez vodice, AWG/kcmil , min. 26 AWG

Prarez vodice, pruzny , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny , min. 0.2 mm?2

Prirez vodice, tuhy , max. 2.5 mm?2 Prarez vodice, tuhy , min. 0.2 mm?2

Signalizace

Bezpotencialovy kontakt Ano LED zelena/&ervend Zelena: Provoz

(bez poruch), Blika zelené:
predbézné varovani

1> 90 %, Blikani zelené/
cervené: vystup vypnuty
(rezim vypnuti), Blika
Cervené: pretizeni/chyba

Stavové relé (max. zatizeni)

Vystupni napéti OK (30 V

DC/ 1A)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Koncova podpéra

p,sﬂi‘ 5? ’

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 03.12.2025 10:51:20 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1478990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1479000000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000

Weidmiiller 3£

PRO TOP3 240W 24V 10A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Instalace

Montazni pfisluSenstvi pro spinané zdroje Weidmiiller.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PRO TOP BRACKETS Verze
Cislo 2575900000 Mounting foot
objednavky

GTIN (EAN) 4050118683059
MnozZstvi 1ST

Typ MTA 30 MF Verze
Cislo 1251320000 Electronics housings, Mounting flange
objednavky

GTIN (EAN) 4050118042702
MnozZstvi 20 ST

Typ CP A WALLADAPTER 30 MM Verze
Cislo 1461870000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118268225
MnozZstvi 1ST

Komunikaéni moduly

Zasuvné komunikaéni moduly Weidmiiller umoznuji
jednotlivym komponentam vymeénu prislusnych dat s
cloudem. Tim je polozZen zaklad pro cilenou optimalizaci
procesll pomoci monitorovani stavu a moznosti dalkového
ovladani - faktory, které hraji rozhodujici roli pfi zvySovani
ucinnosti, kvality, stability procest a dostupnosti mohou
prispét. Komunikaéni moduly jsou navrzeny v souladu

s krytim IP20, Ize je obsluhovat bez pouziti naradi a

Ize je flexibilné pFizplsobit riznym pfizpuisobitelnym
komunikaénim protokoldm.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PRO COM CAN OPEN Verze
Cislo 2467320000 Communication module
objednavky

GTIN (EAN) 4050118482225
MnozZstvi 18T

Typ PRO COM CAN OPEN EX Verze
Cislo 2467340000 Communication module
objednavky

GTIN (EAN) 4050118481822
Mnozstvi 18T
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Typ PRO COM DISPLAY 7S Verze
Cislo 2466960000 Communication module
objednavky

GTIN (EAN) 4050118481808
MnozZstvi 18T

Typ PRO COM IO-LINK Verze
Cislo 2587360000 Communication module
objednavky

GTIN (EAN) 4050118599152
Mnozstvi 18T

BLF 5.00HC/180 SN

Vseobecné objednaci udaje

Stejné spolehlivy jako milionkrat osvédceny original, ale

s inovativnimi drobnostmi:

BLF 5,00HC PUSH IN verze konektoru samice

BLZ 5,00HC predstavuje novy systém pfipojeni a

kompaktnéjsi design. Inovativni pruzinovy systém

pripojeni PUSH IN spolec¢nosti Weidmiiller predstavuje

budoucnost snadného pfipojeni vodic¢li bez potieby

naradi. HC = Vysoky proud.

Co se vSestrannosti tyée, BLF 5,00HC ji poskytuje stejné,

jako starsi verze:

¢ 3 ozkousené sméry vyvodu vodic¢e poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zamérena na aplikaci

* 4 varianty priruby a patentovana uvolhovaci zapadka
umoznuji zaloZeni konceptu zamykani na pozadavcich
uZivatele

Typ BLF 5.00HC/05/180 SN BK... Verze

Cislo 1017710000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm, Pocet pdéla: 5, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248728817 Box

MnozZstvi 72 ST

BLF 7.62HP/180F

180° konektor samice s technologii pfipojeni PUSH IN pro

elektroinstalaci v terénu o0 2,5 mm2 a s rozte¢i 7,62.
Splnuje pozadavky podle UL 1059 600 V Trida C a

IEC 61800-5-1
Varianty: bez ptiruby, s vnéjsi pfirubou nebo uvolrfiovaci
zapadkou.
Vseobecné objednaci udaje
Typ BLF 7.62HP/04/180F SN B... Verze
Cislo 1043930000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet pdéla: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 2.5 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248775477 Box

Mnozstvi 42 ST
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BCF 3.81/180F

.PUSH IN” - inovativni pfipojovaci systém spolecnosti
Weidmiiller zjednodus$uje proces pfipojovani vodicu.
Vyhody pro uzivatele a aplikace:

* VVysoka hustota baleni diky velmi malé vySce
komponentud. Jednoduse zasunte pfipraveny vodi¢ -
hotovo

¢ Vysokéa hustota komponentt s kompaktnim SCDN /
SCDN-THR dvouuroviiovym konektorem samcem

¢ Zjednodusené zpracovani diky integrovanym tlacitkim
na otevieni upinaci jednotky

e [ntuitivni manipulace - misto pro vstup vodice a
manipulacni plocha jsou jasné oddéleny.

e Zamykani a uvoliovani bez pouziti nastrojl diky
patentované uvolfiovaci zapadce (LR) spole¢nosti
Weidmdiiller

Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiuiller, rozted

3,81 mm (0,15") jsou kompatibilni s rozloZenim béznych

zasuvnych konektor, Ize je kddovat a maiji prostor na

potisk.
Vseobecné objednaci udaje
Typ BCF 3.81/03/180F SNBK ...  Verze
Cislo 1347850000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.81 mm, Pocet poéla: 3, 180°,
objednavky PUSH IN s tlacitkem, Upinaci rozsah, max. : 1.5 mm2, Box

GTIN (EAN) 4050118152517
MnozZstvi 50 ST
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