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Vseobecné objednaci udaje

Verze Miniaturni jisti¢, Charakteristicka kfivka: C, Pocet
pola: 1, 25 A, Bila

Cislo objednavky 2480160000

Typ MCB 1077 1P C 25A ACDC

GTIN (EAN) 4050118489835

Mnozstvi 12 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2025-09-01T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 23.12.2025 06:35:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2480160000

Datovy list

MCB 1077 1P C 25A ACDC

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hloubka 60.2 mm Hloubka (v palcich) 2.3701 inch

Vyska 82 mm Vyska (v palcich) 3.2283 inch

Sitka 17.6 mm Sitka (v palcich) 0.6929 inch

Cista hmotnost 83.25¢g

Teploty

Skladovaci teplota Okolni teplota -35°C..70°C

Provozni teplota VlIhkost Rel. vlhkost 40 °C / 95 %,
bez kondenzace

Elektrické udaje

Typ napéti AC/DC Jmenovité AC napéti 277V

Jmenovité DC napéti 60V Jmenovity proud 25 A

Vypinaci schopnost 10000.00 A

Obecné udaje

Charakteristicka kfivka C Pocet polu 1

Verze jistice

Termomagneticky

Typickd mechanicka Zivotnost v cyklech 20000

Typicka elektricka Zivotnost v cyklech 6000 Typ montaze DIN lista

Typ upevnéni Montaz listy Vibrace podle IEC 60068-2-6
Otres podle IEC 60068-2-27 Barevny Bila

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000042 ETIM 9.0 EC000042

ETIM 10.0 EC000042 ECLASS 14.0 27-14-19-01
ECLASS 15.0 27-14-19-01
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