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Obrazek vyrobku

Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni
feSeni bylo flexibilnéj$i nebo usnadriovalo instalaci. Tam,
kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvné modularni svorky, PUSH IN, 1.6 mm?,
500V, 17.5 A, Tmavé bézova

Cislo objednavky 2482200000

Typ APGTB 1.5 FT 4C/2

GTIN (EAN) 4050118494266

Mnoizstvi 50 items
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Technical data

Osvédcéeni
Schvaleni @
. c € C l:m S —

IECEx "= cH
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 33.6 mm Hloubka (v palcich) 1.3189 inch
Hloubka véerné DIN listy 34.5 mm Vyska 80 mm
Vyska (v palcich) 3.1496 inch Sitka 3.5 mm
Sitka (v palcich) 0.1378inch Cista hmotnost 6.08 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...565 °C Okolni teplota -5 °C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 1
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 4
Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne
PE pripojeni Ne Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) TUEV16ATEX7940U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Max. napéti (ATEX) 500V Proud (ATEX) 105 A
Priifez vodic¢e max. (ATEX) 1.5 mm?2 Max. napéti (IECEX) 500V
Proud (IECEX) 106 A Prafez vodiGe max. (IECEX) 1.5 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex ec Il C Ge Ex 2014/34/EU znacka I3GD
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvk{ OranZova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodice max. (CSA) 14 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 13A C. osvédéeni (CSA) 200039-70089609
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Technical data
Velikost napéti B (CSA) 300V Velikost proudu B (CSA) 13A
Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A
Prafez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG
Dalsi technicka data
S pripinacimi koliky Ne Oteviené strany prava
Prichytka Ne Typ upevnéni clip-in
Navod k instalaci Nosna lista Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Typ montaze TS 356
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 1.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 175 A
Proud pfi maximu vodi¢t 175 A Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.56 W
60947-7-x
Kategorie razového napéti 1 Zavaznost znecisténi 3
UL data hodnoceni
Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. 14 AWG Velikost napéti B (cURus) 300V
(cURus)
Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédéeni (cURus) E60693
Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG
(cURus) (cURus)
Velikost proudu B (cURus) 13A Velikost napéti C (cURus) 300V
Velikost proudu C (cURus) 13A Velikost proudu D (cURus) 5A
Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 14 AWG
(cURus)
Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Ize zapojit
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A1 Prifez propojeni AWG, max. AWG 14
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 8 mm
Typ pfipojeni 2 Zasuvné pripojeni Plug-in Typ pfipojeni PUSH IN
Pocet pfipojeni 4 Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2 Velikost noZe 0,4 x 2,0 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.14 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 1.5 mm?2
min.
Prarez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.14 mm?2
min.
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Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Navod k instalaci Nosna lista
Prirez propojeni AWG, min. AWG 26 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Vseobecné objednaci udaje

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 poéla a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ APG 15L Verze

Cislo 2482250000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.5 A, Poget pélu: 1, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494280

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 LBL Verze

Cislo 2482260000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet pdli: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494297

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 LGN Verze

Cislo 2482270000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Poget pdlu: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494303

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 MI Verze

Cislo 2482280000 Konektor, 1.6 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet poli: 1, Tmavé béZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494310

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 MI BL Verze

Cislo 2482290000 Konektor, 1.5 mm2, 5600V, 17.5 A, Pocet pdlu: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494327

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 MI GN Verze

Cislo 2482300000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet pdlu: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494365

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 R Verze

Cislo 2482310000 Konektor, 1.6 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet poli: 1, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494372

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5 RBL Verze

Cislo 2482320000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.5 A, Poget pdlu: 1, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494389

Mnozstvi 50 ST
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Typ APG 1.5 RGN Verze

Cislo 2482330000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.56 A, Pocet pdli: 1, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494396

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5/1 Verze

Cislo 2482340000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet pol: 1, Tmavé béZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494402

MnozZstvi 50 ST

Typ APG 1.5/10 Verze

Cislo 2482430000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.5 A, Poget péla: 10, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494495

MnozZstvi 20 ST

Typ APG 1.5/2 Verze

Cislo 2482350000 Konektor, 1.5 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet poli: 2, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494419

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/3 Verze

Cislo 2482360000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet poll: 3, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494426

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/4 Verze

Cislo 2482370000 Konektor, 1.6 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet poll: 4, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494433

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/5 Verze

Cislo 2482380000 Konektor, 1.6 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet poli: 5, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494440

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/6 Verze

Cislo 2482390000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet poll: 6, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494457

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/7 Verze

Cislo 2482400000 Konektor, 1.6 mm2, 500V, 17.5 A, Pocet poli: 7, Tmavé bézova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494464

MnozZstvi 25 ST

Typ APG 1.5/8 Verze

Cislo 2482410000 Konektor, 1.5 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet poli: 8, Tmavé béZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494471

MnozZstvi 20 ST
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Typ APG 1.5/9 Verze
Cislo 2482420000 Konektor, 1.6 mm2, 500 V, 17.5 A, Pocet pol: 9, Tmavé béZzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494488
MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra
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Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktd Weidmdiiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastréky.

Typ AEB 35 SC/1 Verze
Cislo 1991920000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722
MnozZstvi 50 ST

Typ AEB 35 SC/1BK Verze
Cislo 2475310000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114
MnozZstvi 50 ST

Propojky
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 1.5N/10 Verze
Cislo 1985580000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Poget péla: 10, Rozted
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.6 mm

GTIN (EAN) 4050118370416
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQv 1.5N/10 BL Verze
Cislo 1985680000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.56 mm

GTIN (EAN) 4050118370539
MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 1.5N/10 RD Verze

Cislo 1985800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget pélt: 10, Rozted
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.56 mm

GTIN (EAN) 4050118370393

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/2 Verze

Cislo 1985410000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 17.5 A, Pocet pola: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118369861

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/2 BL Verze

Cislo 1985530000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet poéla: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370423

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/2 RD Verze

Cislo 1985650000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Podet pdlt: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370324

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/20 Verze

Cislo 1985600000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 20, Rozteé
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370225

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/20 BL Verze

Cislo 1985700000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370331

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 1.5N/20 RD Verze

Cislo 1985810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poll: 20, Rozted
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370355

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/3 Verze

Cislo 1985480000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4050118370096

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/3 BL Verze

Cislo 1985550000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4050118370485

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/3 RD Verze

Cislo 1985670000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4050118370348

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 1.5N/4
Cislo 1985490000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370201
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet polu: 4, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.5 mm

Typ ZQV 1.5N/4 BL
Cislo 1985570000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370317
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pola: 4, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.5 mm

Typ ZQV 1.5N/4 RD
Cislo 1985690000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370515
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget pélt: 4, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.56 mm

Typ ZQV 1.5N/5
Cislo 1985500000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118369991
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 5, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQVv 1.5N/5 BL
Cislo 1985590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370430
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Poet poéla: 5, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 1.5N/5 RD
Cislo 1985710000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370256
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 5, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 1.5N/50
Cislo 1985620000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370300
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 50, Rozted

v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 175 mm

Typ zQv 1.5N/50 BL
Cislo 1985720000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370546
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pola: 50, Rozte¢ v
mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 175 mm

Typ ZQv 1.5N/50 RD
Cislo 1985820000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370270
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget polt: 50, Rozted

v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 175 mm

Typ ZQV 1.5N/6
Cislo 1985510000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370188
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 6, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm
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Typ ZQV 1.5N/6 BL
Cislo 1985610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370492
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 6, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm

Typ ZQV 1.5N/6 RD
Cislo 1985730000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370454
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 6, Rozted v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm

Typ ZQV 1.56N/7
Cislo 1985520000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370195
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 7, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ ZQV 1.5N/7 BL
Cislo 1985630000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370522
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 7, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ zZQv 1.5N/7 RD
Cislo 1985750000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370249
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 7, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ ZQV 1.56N/8
Cislo 1985540000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370218
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 8, Rozte¢ v
mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ ZQv 1.5N/8 BL
Cislo 1985640000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370461
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 8, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ zZQv 1.5N/8 RD
Cislo 1985770000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370508
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 8, Rozte¢ v
mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ ZQV 1.5N/9
Cislo 1985560000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370409
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet polu: 9, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

Typ ZQV 1.5N/9 BL
Cislo 1985660000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370478
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 9, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

Creation date 07.01.2026 04:20:09 MEZ

Catalogue status / Drawings

11


https://eshop.weidmueller.com/p/1985610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985730000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985630000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985750000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985540000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985640000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985770000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985660000

Data sheet

APGTB 1.5 FT 4C/2

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ZQV 1.5N/9 RD
1985790000

4050118370386

20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget polii: 9, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

Zastrcky

Vseobecné objednaci udaje

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt(
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kaZzdou aplikaci. Pfizplisobena pfislusenstvi
zvysSuji bezpeénost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ APGCE Verze

Cislo 1514490000 Koédovaci prvek (svorka), Wemid, Oranzova, Sitka: 3.3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321906

MnozZstvi 50 ST

Typ APGSR 1.5 Verze

Cislo 2482730000 Odlehceni tahu (svorka), Wemid, Oranzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118493993

MnozZstvi 25 ST

Typ APGSR 1.5-4P Verze

Cislo 2482740000 Odlehceni tahu (svorka), Wemid, Oranzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494204

MnozZstvi 25 ST

Typ APGSR 1.5-8P Verze

Cislo 2482750000 Odlehé&eni tahu (svorka), Wemid, OranZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494211

Mnozstvi 25 ST

Typ APGLE 1.5 Verze

Cislo 2482720000 Zamykaci spony (svorka), Wemid, OranZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118496253

MnozZstvi 25 ST

Typ APGPC 1.5 Verze

Cislo 2482530000 Viko svorky, Oranzova, Wemid, Vyska: 16 mm, Sitka: 3.3 mm,
objednavky Hloubka: 13 mm, V-0

GTIN (EAN) 4050118494563

MnozZstvi 50 ST
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AEP PGTB 1.5 4C/2 BL
Cislo 2482520000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118493986
MnozZstvi 50 ST

Verze

Rada A, Boénice

Typ AEP PGTB 1.5 4C/2
Cislo 2482510000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118493979
MnozZstvi 50 ST

Verze

Rada A, Boénice

Typ APP 3
Cislo 2489100000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118499315
MnozZstvi 50 ST

Verze
Rada A, Délici deska

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SCL/1 VO
Cislo 2661280000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
MnozZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK
Cislo 2661300000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
Mnozstvi 20 ST

Verze

Rada A, Koncova podpéra
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Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
MnozZstvi 20 ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1SO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

D

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.4X2.0X60 Verze
Cislo 2749260000 Sroubovak, Sitka epele (B): 2 mm, Délka &epele: 60 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.4 mm

GTIN (EAN) 4050118895537
MnozZstvi 18T

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm2, Poget
objednavky pfipojeni: 2, Po&et pold: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
Mnozstvi 20 ST
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