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Pro nasi fadu CH20M nabizime prvotfidni servis s predem
kédovanymi a potisténymi zdsuvkami. Toto feSeni nejen
Setfi ¢as pfi instalaci krytu elektroniky diky pfedznadeni,
ale také poskytuje ochranu proti nespravné montazi diky
predbéZzného oznaceni kédy — zcela v souladu s princi-
pem Poka-Yoke.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm,
Pocet pola: 3, 180°, Pfipojeni PUSH IN bez aké-
niho ¢lenu, Box

Cislo objednavky 2488400000
Typ BHF 5.00/03 BK/BK PRT 21/03
GTIN (EAN) 4050118498486
MnoZstvi 108 items
Udaje vyrobku IEC: 400V /0.2 -2.5 mm?
UL:
Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni

& A s

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 32.4 mm Hloubka (v palcich) 1.2756 inch
Vyska 29 mm Vyska (v palcich) 1.1417 inch
Sitka 14.6 mm Sitka (v palcich) 0.5748 inch
Cista hmotnost 6.91g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt OMNIMATE Kryt - fada

CH20M

Typ pfipojeni

Pripojeni v provozu

Metoda pripojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
bez akéniho ¢lenu

Roztec v palcich (P) 0.197" Smér vystupu vodice 180°
Pocet polu 3 Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem

normy DIN VDE 57 106 hibetu ruky
Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Objemovy odpor <6 mQ
Hrot Sroubovaku 0.6 x3,5 Cykly zapojovani 25
Udaje o materialu
Izola¢ni material PA 66 GF 30 Barevny cerna
Barva provoznich prvku cerna Barevny graf (podobné) RAL 9011
Skupina izolaéniho materialu | Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina médi Povrch kontaktu pocinované
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -25°C Provozni teplota, max. 120°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Sto¢ené, min. HO7V-R 0.2 mm? Stocené, max. HO7V-R 2.5 mm?
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.3 mm?

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
min.

max.

Vnéjsi pramér plastové
objimky by nemél byt
vétsi nez roztec (P), Délka
koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti.
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Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 9A
(Tu=40 °C)
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V
stupen znecisténi ll/2 stupen znecisténi lll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
stuperi znecisténi lll/3 prepéti / stupen znecisténi ll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
prepéti / stupen znecisténi lll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/3
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédéeni (CSA) 200039-70153051

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Jmenovité udaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izola¢ni material PA 66 GF 30
Skupina izolaéniho materialu | Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 9011

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2. Dalsi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Vyhoda produktu
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