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Obrazek vyrobku

P =
16mm> § 180°

Konektivita zafizeni | OMNIMATE® Power BUF 10,16
PUSH IN konektor DPS, 16 mm?, s funkci WIRE READY

* Technologie PUSH IN s nastavitelnym bodem kontaktu
Wire Ready zjednodus$uje pfipojeni splétanych vodicu bez-
koncovky a vodicu s obzvlasté pevnou izolaci

¢ Pfimé pripojeni bez potfeby naradi pro pevné vodise

a vodice s krimpovanymi koncovkami pro rychlou a bez-
pecnou kabelaz

* Zapojeni zasuvného konektoru jednou rukou a automa-
tické pripojeni diky stfedové pfirubé s pripinacim mecha-
nismem a volitelné také Sroubovym pfipojenim

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 10.16 mm,
Pocet péla: 2, 180°, Pfipojeni PUSH IN s akénim
¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 16 mmz2, Box

Cislo objednavky 2493160000

Typ BUF 10.161T/02/180MF2 AG BK BX

GTIN (EAN) 4050118502886

MnozZstvi 36 items

Udaje vyrobku IEC: 1000V /76 A/ 2.5-16 mm?
UL: 600V /51 A/AWG 12-AWG 6

Baleni Box
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Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 39.5 mm Hloubka (v palcich) 1.5551 inch
Vyska 33.3 mm Vyska (v palcich) 1.311 inch
Sitka 30.48 mm Sitka (v palcich) 1.2 inch
Cista hmotnost 79

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

BU/SU 10,16
Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Rozte¢ v mm (P) 10.16 mm
s akénim ¢lenem
Roztec v palcich (P) 0.400" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 2 L1Tvmm 20.32 mm
L1 v palcich 0.800" Pocet fad 1
MnozZstvi fady kolika 1 Jmenovity priifez 16 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20
normy DIN VDE 57 106 prstd normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20 MiuzZe byt kédovano Ano
Délka odizolovani 18 mm Hrot Sroubovaku 0,8x4,0
Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264 Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pol, max. 15N Tazna sila / pol, max. 15N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 355.00 mm
Sitka VPE 188.00 mm Vyska VPE 75.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard IEC 60068-2-70 / 12.95
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, rozted,
trvanlivost, Délka odizolovani
Vyhodnoceni k dispozici
Test: prufez pripojitelny svorkami Standard IEC 60999-1:1999-11 &ast 9.1, IEC
60947-1:2011-03 ¢ast 8.2.4.5.1
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 2,5 mm?2

vodice

vodice

Typ vodice a prirez

pevny 2,5 mm?2

vodice

Typ vodice a prirez

splétany 16 mm?2
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Typ vodice a prirez plny 10 mm?2
vodice

Typ vodice a prifez AWG 12/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 12/19
vodice

Typ vodice a prirez AWG 4/1
vodice

Typ vodice a prirez AWG 4/19
vodice

Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard IEC 60999-1:1999-11 ¢ast 9.4, prip. ¢ast 8.10
vodi¢h Pozadavek 0.7 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-K2,5
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-U2,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 2,9 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7VK16
vodice
Typ vodice a prifez HO7V-U16
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 4,5 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 4/7
vodice
Typ vodice a prirez AWG 4/19
vodice
Test vytazeni Standard IEC 60999-1:1999-11 ¢ast 9.5
Pozadavek 250 N
Typ vodice Typ vodice a prifez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K2,5
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-U2,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 2100 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-K16
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-U16
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek =135 N
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 4/7
vodice
Typ vodice a prirez AWG4/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Udaje o materialu
Izolacni material PA GF cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu ]
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Komparativni index sledovani (CTI) =400 Odpor izolace 2108 Q)

Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Material kontaktu Slitina Povrch kontaktu postiibrené

Struktura vrstev kontaktu konektoru 23 um Ag Skladovaci teplota, min. -40 °C

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C

Provozni teplota, max. 120°C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 2.5 mm?2

Upinaci rozsah, max. 16 mm?2

Prifez propojeni AWG, min. AWG 12

Prafez propojeni AWG, max. AWG 4

Pevné, min. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Pevné, max. HO5(07) V-U 10 mm?2

Sto¢ené, min. HO7V-R 10 mm?2

Stocené, max. HO7V-R 16 mm?2

Pruzné, min. HO5(07) V-K 2.5 mm?2

Pruzné, max. HO5(07) V-K 16 mm?2

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 16 mm2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?

min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 16 mm?2

max.

Upinatelny vodic¢ Prirez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym

vodiCem
jmen. 2.5 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 20 mm

Doporucenéa dutinka H2,5/25D BL
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 18 mm
Doporuc¢enéa dutinka H2,5/18

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 4 mm?

vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ imen. 20 mm
Doporucenéa dutinka H4,0/26D GR
na konci vodice
Délka odizolovani | jmen. 18 mm
Doporucena dutinka  H4,0/18

na konci vodice

Prlfez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 6 mm?

vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ imen. 20 mm
Doporucena dutinka H6,0/26 SW
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jimen. 18 mm
Doporuc¢ena dutinka H6,0/18

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 10 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 21 mm
Doporucena dutinka H10,0/28 EB

na konci vodice
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Délka odizolovani ‘ jmen. 18 mm
Doporuc¢enéa dutinka H10,0/18
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 16 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 21 mm

Doporuc¢enéa dutinka H16,0/28 GN
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 18 mm
Doporuc¢enéa dutinka H16,0/18
na konci vodice

Referencéni text Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité adaje podle IEC

Jmenovity proud, min. pocet pola 76 A Jmenovity proud, max. pocet poli 71 A

(Tu=20 °C) (Tu=20 °C)

Jmenovity proud, min. pocet poli 70 A Jmenovity proud, max. pocet pold 62 A

(Tu=40 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V

stupen znecisténi ll/2 stupen znecisténi lll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV

stupen znecisténi lll/3 prepéti / stupen znecisténi ll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV

prepéti / stuper znecisténi 11l/2 prepéti / stupen znecisténi lll/3

Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse800A

proudu

Jmenovité adaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaB / 600 V Jmenovité napéti (aplikaéni skupina C / 600 V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikacni skupinaB/ 51 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 51A

UL 1059) UL 1059)

Prafez vodice, AWG, min. AWG 12 Prafez vodice, AWG, max. AWG 6

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splnuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Ttida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na poZadani.

Poznamky Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the
soldering flange or a self-tapping screw on the board.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Obrazek vyrobku

Dimensional drawing

Connection diagram

T.311"

Podobné ilustraci
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Easy connection of conductorsWIRE READY

Easy connection of conductorsWIRE READY
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Quick wiring Single-handed operationAutomatic latching
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Koédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizovano
pro moderni technologie pohon(, napfiklad startéry
motord, frekvenéni ménice a servo-fadice.

OMNIMATE Power stanovi nové méfitko - se zvySenou

bezpednosti a inovativnimi feSenimi — napftiklad s

pfipojitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi

kontakty a jednoru¢nim ovladanim.

T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody:

* RozSifitelnost orientovanou na aplikace: od
kompaktniho konektoru 4 mm2 pro proud 29 A (IEC)
nebo 20 A (UL) az po robustni 16mm?2 konektory na 76
A (IEC) nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(uL)

« Siroké spektrum moznosti montaZe optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim

konfiguratoru produktu.

Typ KO BU/SU10.16HP BK Verze
Cislo 1824410000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Poget polu: 1

GTIN (EAN) 4032248326716
MnozZstvi 50 ST

Typ KO BU/SU10.16HP WT Verze
Cislo 2592600000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, Pfirodni,
objednavky Pocet pdlu: 1

GTIN (EAN) 4050118717389
MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.8X4.5X125 Verze
Cislo 9009020000 Sroubovak, Sroubovék
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266883
MnozZstvi 18T
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SU 10.16IT 270MF

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec se stfedovou pajeci prirubou, s rozteci
10,16 mm - pro 400 V IT systémy podle IEC 6 1800-5-1.
Certifikace UL v souladu s UL 840 (600 V) pfi pouziti
vedouciho kontaktu. Pfi pouziti v kombinaci s

BUZ 10,16 IT spliuji rozsifené pozadavky pro 5,5 mm
dotykovou ochranu v IT systémech (400 V k zemi), podle
IEC 61800-5-1.

Funkce uzamykaci stfedové priruby snizuje pozadavky na
prostor o jednu Sitku roztece oproti standardnim rfeSenim.
Na pozadani k dispozici se Sroubovou pfirubou nebo bez
ptiruby.

Typ SU 10.161T/02/270MF2 3.... Verze

Cislo 1157310000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Prostredni
objednavky pfiruba, Pfipojeni pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 10.16 mm,
GTIN (EAN) 4032248944736 Pocet pdll: 2, 270°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, postfibfené, Cerna,
MnozZstvi 60 ST Box

SU 10.16IT 90MF

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samec se stiedovou péjeci pfirubou, s roztec¢i
10,16 mm - pro 400 V IT systémy podle IEC 6 1800-5-1.
Certifikace UL v souladu s UL 840 (600 V) pfi pouziti
vedouciho kontaktu. P¥i pouziti v kombinaci s

BUZ 10,16 IT spliiuji rozsifené pozadavky pro 5,5 mm
dotykovou ochranu v IT systémech (400 V k zemi), podle
IEC 61800-5-1.

Funkce uzamykaci stfedové pfiruby sniZzuje pozadavky na
prostor o jednu Sitku roztece oproti standardnim feSenim.
Na pozadani k dispozici se Sroubovou prirubou nebo bez
pfiruby.

Typ SU 10.16IT/02/90MF2 3.5... Verze

Cislo 1156650000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikt, zaviena strana, Prostiedni
objednavky pfiruba, PFipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem, 10.16 mm,
GTIN (EAN) 4032248943630 Pocet pdll: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, postfibfené, cerna,
MnozZstvi 60 ST Box

SU 10.16HP/270MF

Jednorady konektor samec s vysokym vykonem pro
montaz vedle sebe bez ztraty poli nebo s patentovanou
pfirubou pro rychlé upevnéni bez nastroji. Maximalni
spolehlivost pfipojeni a provozu diky protikusovému
profilu, ktery zamezuje chybnému zapojeni, s unikatni
rozmanitosti kodovani a dalSim upeviovanim pfiruby.
Délka pini 3,5 mm je optimalizovana pro pajeni vinou,
smér pripojeni 270° k pajecim pinam.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SU 10.16HP/02/270MF2 3.... Verze

Cislo 2580350000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim priichozim otvorem, 10.16 mm, Podet péla: 2, 270°,
GTIN (EAN) 4050118610635 Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 60 ST

SU 10.16HP/90MF

Jednorady konektor samec pro vysoky proud, pro
montaz vedle sebe bez ztraty péli nebo s patentovanou
pfirubou pro rychlé upevnéni bez nastroji. Maximalni
spolehlivost pfipojeni a provozu diky protikusovému
profilu, ktery zamezuje chybnému zapojeni, s unikatni
rozmanitosti kdédovani a dalSim upevinovanim priruby.
Délka pinti 3,5 mm je optimalizovana pro pajeni vinou,
smér pfipojeni 90° k pajecim pintm.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SU 10.16HP/02/90MF2 3.5... Verze

Cislo 2580340000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Prostfedni
objednavky pfiruba, Pfipojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem, 10.16 mm,
GTIN (EAN) 4050118589504 Pocet polu: 2, 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.5 mm, postiibfené, cerna,
MnozZstvi 60 ST Box
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