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RoHS

\/cumpum

PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci PROFI-
NET

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vykonovy konektor, Pfiruba, PROFINET, Sada pfi-
rub

Cislo objednavky 2493480000

Typ |IE-BSS-VAPM-24V

GTIN (EAN) 4050118522143

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.12.2025 08:58:52 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E92202

Rozméry a hmotnosti

Sitka 46 mm Sitka (v palcich) 1.811inch
Délka 66 mm Délka (v palcich) 2.5984 inch
Cista hmotnost 54 ¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Pocet polu 5 Povrch kontaktu Pozlaceny nikl
Stinéni nestinéné Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Barevny StribFité Seda Hlavni material krytu Tlakové lity zinek,
poniklované

Material kontaktu Slitina médi Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2

max.
Prafez pfipojeni vodic¢u, jemné stacené, 0.75 mm?2 Typ montaze 4 Srouby
min.
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
Zavaznost znecisténi 2 Pfipojeni 1 PushPull Power
Pfipojeni 2 Kotevni svorka Tésnici material NBR
Typ vzédjemného blokovani Push Pull
Elektrické vlastnosti
Provozni napéti 24V Proudova zatiZitelnost pfi 50 °C 16 A
Obecné standardy
Standardni konektor in accordance with C. osvédé&eni (UR) E92202

PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Standardy

Standardni konektor

in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Rozmérovy vykres

33

Vykres

When using wire-end-ferrules, we
recommend the length of 10 mm.

10mm

7
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Ochranné kryty

Vseobecné objednaci udaje

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Typ |E-BP-VAPP Verze
Cislo 1068930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823093
MnozZstvi 10 ST

Skfifh montovana s pfirubou, ochranny kryt

Datum vytvoreni 15.12.2025 08:58:52 MEZ
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