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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

Vseobecné objednaci udaje

Verze , Relé, Pocet kontaktt: 2, CO contact AgNi, Jme-
novité fidici napéti: 115 V AC, Trvaly proud: 8 A,
Zasuvné pripojeni Plug-in

Cislo objednavky 2494300000
Typ RCL425615T
GTIN (EAN) 4050118517514
MnozZstvi 20 items
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Datum vytvoreni 01.01.2026 04:33:50 MEZ
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Technické udaje
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29 mm Hloubka (v palcich) 1.1417 inch
Vyska 15.7 mm Vyska (v palcich) 0.6181 inch
Sitka 12.7 mm Sitka (v palcich) 0.5 inch
Cista hmotnost 133¢g

Teploty

Skladovaci teplota Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 115 VAC Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Max. spinaci napéti, AC 132V

Typ kontaktu 2 CO contact (AgNi)

Obecné udaje

Barevny Transparentni

Koordinace izolace

Zavaznost znecisténi 3 Stupen kryti IP67

Data pripojeni

Metoda pripojeni vodice Zasuvné pfipojeni Plug-in

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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