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Efektivni a spolehlivy rozvod elektrické energie v obtizném
prostiedi vyzaduje feSeni rozhrani, ktera jsou optimalné
navrzena pro specialni konkrétni aplikace. S nasSim feSe-
nim, které zahrnuje svorky pro vysoké proudy v kombinaci
se skiinémi Klippon® Protect a konstrukci odolnou proti
vliviim pocasi ziskate dokonalou sestavu.Nase vysokona-
pétové svorky HV 2700 a HV 4000 poskytuji modularni a
Skalovatelny systém, ktery diky systému pfipojeni kabelo-
vymi oky, predstavuje celosvétové uznavanou technologii,
jez Ize snadno instalovat kdekoli na svété. Nase produkty
byly testovany a vyhovuji poZadavkim technickych norem
EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 a IEC 61373. Nase
produkty jsou pod trvalym dohledem a stale pracujeme
na jejich vyvoji a zlepSovani.

Sestavili jsme pro vas maly vybér, ale jsme pfipraveni
nakonfigurovat vdm feSeni na miru.Instalace na miru
Vyzvou budoucnosti je snizovani nakladl a zvySena efek-
tivita. To vyZaduje inteligentni, individualni feSeni usita na
miru vasim pozadavkim. V nasem aplika¢nim spektru
nabizime svym zakaznikim vysoce kvalifikované sluzby
vyrobce.

At jiz potfebujete na miru upravené produkty, pfedmonto-
vané svorkovnice nebo kompletni skfiné, dokdzeme rychle
a pruzné vyrobit feSeni pfimo pro vasi aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

Sroubové svornikové svorky, Priichozi svorka, Srou-
bové pripojeni
2496040000

Typ HV4000/2-M12 F
GTIN (EAN) 4050118554342
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 220 mm Hloubka (v palcich) 8.6614 inch
Vyska 96 mm Vyska (v palcich) 3.7795 inch
Sitka 180 mm Sitka (v palcich) 7.0866 inch
Pramér 12 mm Rozmér pfi montazi - vyska 130 mm
Rozmeér pfi montazi - Sirka 1565 mm Cistd hmotnost 3500¢g
Teploty
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 140 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ne Pocet potenciall 2
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2
Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne
Nosn4 lista Montéazni deska
Udaje materialu
Zakladni material Polyester vyztuzeny Barevny Cervena
skelnym vldknem
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Montazni deska
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 240 mm?2 Jmenovité napéti 4000V
Jmenovité DC napéti 4000 V Napéti, pfepazka z epoxidové pryskyfice 4000 V
Jmenovity proud 600 A Proud pfi maximu vodi¢t 600 A
Standardy EN 45545-2:2020, NFPA Jmenovité impulzni vydrzné napéti 30 kV
130 ASTME 162/ 662,
BSS 7239/ 7242
Impulsni napéti, prepazka z epoxidové 30 kV Zavaznost znecisténi 3
pryskyfice
Rozméry
Prameér 12 mm
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)
Kabelové oko DIN 46234 10...240 mm? Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Smér pfipojeni vrchol Utahovaci moment, max. 65 Nm
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Utahovaci moment, min. 63 Nm Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 4 Upinaci rozsah, max. 240 mm?2
Upinaci rozsah, min. 10 mm?2 Rozsah sevfeni, Sroubové pfipojeni, max. 240.00 mm?2
Rozsah sevrieni, Sroubové pfipojeni, min. 10 mm?2 Svérny Sroub M 12
Prifez propojeni AWG, min. AWG 6 Prafez pfipojeni vodica, jemné staéené, 240 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 10 mm?2 Velikost samc¢iho konektoru, plochy M 12
min. konektor
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 240 mm?2 Pruafez pfipojeni vodict, jemné splétané, 240 mm?2
max. max.
Prafez pfipojeni vodict, jemné splétané, 10 mm2 2 x kabelova oka DIN 46 235 25-240 mm2
min.
2 x kabelova oka DIN 46 234 25-240 mm?2
Vseobecné
Pocet polu 2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Rozsah provozni teploty, max. 140 °C Rozsah provozni teploty, min. -50 °C
Prafez propojeni AWG, min. AWG 6 Standardy EN 45545-2:2020, NFPA

130 ASTME 162/ 662,
BSS 7239/ 7242

Nosna lista Montazni deska

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC0O00897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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