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Obrazek vyrobku

RoHS

Vnm-um

Silové pfivodni svorky Klippon® Connect WPD umoznuji
snadnou a bezpec¢nou instalaci hlinikovych a médénych
vodi¢ na malé ploSe. Volitelné Ize pouzit i pfipojku pro
napajeni nebo monitorovani. Zakaznici mohou pouzivat
silové privodni svorkovnice WPD bez ohledu na material
vodicl. Lze je montovat bud’ pfimo na panel nebo na listu
DIN TS35.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
Svétle Seda, 95 mm?, 232 A, 1000 V, Pocet pfipo-
jeni: 4, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 2502700000

Typ WPD 231 2X95/2X95 GY
GTIN (EAN) 4050118516524
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni g
i i '

@ C € e AN s = IECEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 57 mm Hloubka (v palcich) 2.2441 inch
Vyska 93 mm Vyska (v palcich) 3.6614 inch
Sitka 47 mm Sitka (v palcich) 1.8504 inch
Cista hmotnost 178 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...565 °C Okolni teplota -50°C...756 °C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni Nutna koncova deska Ne
Pocet potencialt 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 4 Urovné propojené interné Ne
PE pripojeni Ne Nosna lista TS 35
PE funkce Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) CNEX18ATEX0016U C. osvédéeni (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. napéti (ATEX) 880V Proud (ATEX) 232 A
Priifez vodic¢e max. (ATEX) 95 mm?2 Max. napéti (IECEX) 880V
Proud (IECEX) 232 A
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Svétle Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Navod k instalaci Nosna lista / montazni Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano

deska

Typ montaze

Prichytka
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 95 mm?2 Jmenovité napéti 1000V

Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1000V

Jmenovity proud 232 A Proud pfi maximu vodi¢ 232 A

Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059, Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.14 mQ
CSA

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  7.42 W

60947-7-x

Kratkodoby odpor proti zkratovému 8/20 us s 50 kA Kategorie rdzového napéti 1}

proudu

Zavaznost znecisténi 3

UL data hodnoceni

C. osvédgeni (cURus) E60693

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prirez propojeni AWG, max. AWG 3/0 Smeér pripojeni na strané

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pripojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pripojeni 4 Upinaci rozsah, max. 95 mm?2

Upinaci rozsah, min. 10 mm2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 70 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 95 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 10 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 95 mm?2

min.

Prlrez pripojeni vodica, splétané, min. 10 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 95 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2

min.

Vseobecné

Pocet polu 1 Prafez propojeni AWG, max. AWG 3/0

Navod k instalaci Nosna lista / montazni Prafez propojeni AWG, min. AWG 16
deska

Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059, Nosna lista TS 356
CSA

Dulezita poznamka

Informace o produktu Dalsi infromace naleznete v oddilu ke staZzeni v naSem online katalogu

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Input (x1) / Output (x1) Copper Aluminum
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Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)
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Kryt

Nase systémy pro ochranu proti doteku zajistuji vétsi

bezpecnost ve vasi skfince. Poskytuji ochranu proti

zasazeni proudem zpuisobenému ndhodnym kontaktem s
A Zivymi ¢astmi v dusledku provozu nebo zavad.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WPDPC X31 GY Verze
Cislo 2503370000 Kryt vika (svorka), Wemid
objednavky

GTIN (EAN) 4050118533330
MnozZstvi 20 ST

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
Mnozstvi 1000 ST
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Sety nastrénych kliéa

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.

= g
-

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Verze
Cislo 9008850000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266609
MnozZstvi 1ST

Typ SKS 2,0-8,0 MR Verze
Cislo 9008870000 socket wrenches
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266623
MnozZstvi 18T

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a lze je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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