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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky =~ VSeobecné objednaci udaje
s vymeénnymi vloZzkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore Verze Vlozka nastroje k nalisovani koncovek, 25mm?,
* iroky rozsah zpracovani do 300 mm?2 i Sestihranné krimpovani
L , . . Cislo objednavk 2505180000
* Rychla krimpovaci hlava oto&na o 270° 10 objechaviky
) ) ey ) Typ ES EPG/HPG 60 HEX 25
e automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci tlako- GTIN (EAN) 2050118519570
vého senzoru Mnozstvi 1 items

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu krimpo-
vani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklil a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 22 mm Hloubka (v palcich) 0.8661 inch
Vyska 42 mm Vyska (v palcich) 1.6535 inch
Sitka 42 mm Sitka (v palcich) 1.6535 inch
Cista hmotnost 167 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS
REACH SVHC

V souladu bez vyjimky
Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovaci vliozky
Identifikaéni &islo 10 Sitka krimpovani 5 mm
Prarez krimpovani, hlinik 10 PrGifez médéného krimpovaného spoje 25
Krimpovaci Sitka v mm 12
Popis kontaktu
Type of contact Kabelové oko DIN 46235, Prafez vodice, max. AWG 4

Kabelové oko DIN 46267

cast 1
Prafez vodice, min. AWG 4 Krimpovaci rozsah, max. 25 mm?2
Udaje o nastroji — krimpovani
Krimpovani - typ/profil Sestihranné krimpovani
Prarez kabelového oka jmen. 25 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ EPG 60 Verze
Cislo 2453810000 Lisovaci nastroje, Naradi, Nastroj k nalisovani koncovek, 6mm?,
objednavky 300mm?, Sestihranné krimpovani, WM krimpovani, Krimpovani -
GTIN (EAN) 4050118468434 odsazeni, LichobéZnikové krimpovani, Ovalné krimpovani
Mnozstvi 18T
Typ HPG 60 Verze
Cislo 2453820000 6mmz2, 300mm?, Sestihranné krimpovani, WM krimpovani,
objednavky Krimpovani - odsazeni, Lichobéznikové krimpovani, Ovalné krimpovani

GTIN (EAN) 4050118468427
MnozZstvi 18T

25 mm?

PouZziti izolovanych vodi¢l uZivatelim zarucuje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
« Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektoru
e Tubularni kabelova oka podle sou¢asnych standardt
trhu (Euroseries)
¢ Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
25 mmz * Plechova kabelova oka podle DIN 46234
* |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
¢ |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ KRN-M5/-25 Verze
Cislo 1495830000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305562
Mnozstvi 100 ST

Typ KRN-M6/-25 Verze
Cislo 1496490000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305784
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 19.03.2026 07:30:37 MEZ
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Typ KRN-M8/-25 Verze
Cislo 1496500000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305975
MnozZstvi 100 ST

Typ KRN-M10/-25 Verze
Cislo 1496510000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mmz2 - 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305814
Mnozstvi 100 ST

Typ KRN-M12/-25 Verze
Cislo 1496520000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118306163
MnozZstvi 100 ST

Typ KRN-M14/-25 Verze
Cislo 1496530000 kabelové oko, konec svorky,25 mmz2,25 mmz2 - 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305883
MnozZstvi 100 ST

25 mm?2

Pouziti izolovanych vodicl uZivatelim zarucuje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
« Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektorli
¢ Tubularni kabelova oka podle soucasnych standardu
trhu (Euroseries)
* Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
25 mmz ¢ Plechova kabelova oka podle DIN 46234
¢ |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
¢ |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ KWN-M6/-25 90 Verze
Cislo 1495850000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305456
MnoZstvi 100 ST

Typ KWN-M8/-25 90 Verze
Cislo 1495870000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305470
MnozZstvi 100 ST

Typ KWN-M10/-25 90 Verze
Cislo 1495880000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mmz2 - 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305449
Mnozstvi 100 ST
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Typ KWN-M12/-25 90 Verze
Cislo 1495890000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 256 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305647
MnozZstvi 100 ST

Typ KWN-M14/-25 90 Verze
Cislo 1495900000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2,256 mm?2 - 26 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305517
Mnozstvi 100 ST

25 mm?2

PouZiti izolovanych vodi¢l uZivatelim zarucuje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
* Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektort
¢ Tubularni kabelova oka podle soucasnych standardt
trhu (Euroseries)
* Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
25 mmz * Plechova kabelova oka podle DIN 46234
* |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
¢ |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ KWN-M6/-25 45 Verze
Cislo 1496180000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 256 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305876
MnozZstvi 100 ST

240 mm?

Pouziti izolovanych vodi¢l uzivatelim zaruduje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
« Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektorli
e Tubularni kabelova oka podle sou¢asnych standardt
trhu (Euroseries)
¢ Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
240 mmz * Plechova kabelova oka podle DIN 46234
¢ |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
* |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ KWN-M8/-25 45 Verze
Cislo 1496190000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2,256 mm?2 - 256 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118306231
Mnozstvi 100 ST

Typ KWN-M10/-25 45 Verze
Cislo 1496200000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 256 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305593
MnozZstvi 100 ST
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Typ KWN-M12/-25 45 Verze
Cislo 1496210000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2 - 256 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118305715
MnozZstvi 100 ST

25 mm?2

Pouziti izolovanych vodicu uzivateliim zarucuje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
« Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektorti
e Tubularni kabelova oka podle sou¢asnych standardt
trhu (Euroseries)
* Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
25 mmz * Plechova kabelova oka podle DIN 46234
¢ |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
* |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSTN/-25 Verze
Cislo 1494730000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm2,Zadné
objednavky

GTIN (EAN) 4050118304275
MnoZstvi 50 ST

25 mm?2

PouZiti izolovanych vodicl uZivatelim zarucuje
dlouhodobou konzistentni kvalitu elektrického pfipojeni.
« Siroka fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektort
¢ Tubularni kabelova oka podle soucasnych standardt
trhu (Euroseries)
¢ Kompresni kabelova oka podle DIN 46235
25 mmz * Plechova kabelova oka podle DIN 46234
¢ |zolovana kruhova kabelova oka podle DIN 46237
* |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Typ KP-M6/-25 Verze
Cislo 1497970000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307412
MnozZstvi 100 ST

Typ KP-M8/-25 Verze
Cislo 1497980000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307528
Mnozstvi 100 ST

Typ KP-M10/-25 Verze
Cislo 1497990000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307535
MnozZstvi 100 ST
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Typ KP-M12/-25 Verze

Cislo 1498000000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307504

MnozZstvi 100 ST

Typ KP-M16/-25 Verze

Cislo 1498010000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307443

Mnozstvi 100 ST

Typ KWPN-M6/-25 90 Verze

Cislo 1497490000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118306668

MnozZstvi 100 ST

Typ KWPN-M8/-25 90 Verze

Cislo 1497510000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118306972

MnozZstvi 100 ST

Typ KWPN-M10/-25 90 Verze

Cislo 1497520000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118306989

Mnozstvi 100 ST

Typ KWPN-M12/-25 90 Verze

Cislo 1497530000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118307108

MnozZstvi 100 ST

Typ VPN/-25 Verze

Cislo 1498640000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2,Zadné
objednavky

GTIN (EAN) 4050118308013

MnozZstvi 100 ST

Typ KQN-M5/-25 Verze

Cislo 1494120000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303827

MnozZstvi 50 ST

Typ KQN-M6/-25 Verze

Cislo 1494130000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303858

MnozZstvi 50 ST

Typ KQN-M8/-25 Verze

Cislo 1494140000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303872

MnozZstvi 50 ST
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Typ KQN-M10/-25 Verze

Cislo 1494150000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303865

MnozZstvi 50 ST

Typ KQN-M12/-25 Verze

Cislo 1494160000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303902

Mnozstvi 50 ST

Typ KQN-M16/-25 Verze

Cislo 1493490000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118303148

MnozZstvi 50 ST

Typ KSN/-25 Verze

Cislo 1492800000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118302592

MnozZstvi 50 ST

Typ VPLN/-25 Verze

Cislo 1492910000 kabelové oko, konec svorky,25 mm?2,25 mm?2,Zadné
objednavky

GTIN (EAN) 4050118302646

Mnozstvi 100 ST

Typ VSTN/25 Verze

Cislo 1493050000 kabelové oko, konec svorky,25 mm2,25 mm2,Zadné
objednavky

GTIN (EAN) 4050118302783

MnozZstvi 100 ST
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