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Pokud vyZadujete efektivni a pfesnou praci, je nezbytné

pouzit prfesny toivy moment. To také zarucuje vysokou

presnost opakovani.

Toto je dokonaly tkol pro novy momentovy Sroubovak od

spole¢nosti Weidmiiller s ergonomickym tchopem a jedi-

nec¢nym systémem vyménitelnych bita.

¢ Kompaktni a obzvlasté lehky design

¢ ToCivy moment se nastavuje specialnim nastrojem (sou-

Casti); neumyslné, nespravné nastaveni je vylouc¢eno.

Velikosti ergonomické rukojeti odpovidaji rozsahu toci-

vého momentu.

Nastroje jsou pravidelné testovany a opatfeny ID Cis-

lem; 100 % kontrola kvality s ovéfovanim a ozna¢enim

vyrobku.

* Pfi dosazeni pozadovaného to¢ivého momentu se ozve

dobfre slysitelny zvuk, takze neni tfeba se obavat zbytec-

ného utdhnuti.

Vymeénitelné bity z vysoce kvalitni oceli odolné proti

opotrebeni.

* \VSechny nastroje splnuji pozadavky pro presnost podle
ENISO 6798, BSEN 26789, ASME B107.14M

* Pfesnost spousté +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze Screwdriver insert
Cislo objednavky 2506010000
Typ WBI1T15

GTIN (EAN) 4050118520545
Mnozstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 7 mm Hloubka (v palcich) 0.2756 inch
Vyska 75 mm Vyska (v palcich) 2.9527 inch
Sitka 7 mm Sitka (v palcich) 0.2756 inch
Cista hmotnost 9g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku VDE izolovany vyménitelny

bit na Srouby s Torx hlavou
Sroubovaci nafadi
Tvar Torx Velikost T15
Nastaveni kroutictho momentu max. 5 Nm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-02
ECLASS 15.0 21-04-42-02
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