Datovy list

Weidmiiller 3£

A2C 1.5 DBL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
Obrazek vyrobku

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prachozi svorka, PUSH IN, 1.5 mm2, 500V, 17.5
A, Tmavé modra

Cislo objednavky 2508180000

Typ A2C 1.5 DBL

GTIN (EAN) 4050118525656

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
i fi i
c € CSD' cm S AR
IECEx |KEUA| L€ »= E§
KOSHAEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
C. osvéd&eni (cURUSEX) E184763
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 33.56mm Hloubka (v palcich) 1.3189 inch
Hloubka véerné DIN listy 34 mm Vyska 55 mm
Vyska (v palcich) 2.1654 inch Sitka 3.5 mm
Sitka (v palcich) 0.1378inch Cista hmotnost 404g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -5°C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ano Pocet potenciald 1
Pocet urovni 1 Pocet svérnych bod(i na droveri 2
Urovné propojené interné Ne Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) TUEV16ATEX7909U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. napéti (ATEX) 550V Proud (ATEX) 15 A
Priifez vodic¢e max. (ATEX) 1.5 mm?2 Max. napéti (IECEX) 550V
Proud (IECEX) 15 A Prafez vodiGe max. (IECEX) 1.5 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka 2GD
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé modra
Barva provoznich prvk{ OranZova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodice max. (CSA) 14 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 13A C. osvédéeni (CSA) 200039-70089609
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Velikost napéti B (CSA) 300V Velikost proudu B (CSA) 13A
Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A
Prafez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG

Dalsi technicka data

S pripinacimi koliky Ne Oteviené strany prava
Prichytka Ne Typ upevnéni clip-in
Navod k instalaci Nosna lista Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano
Typ montaze TS 356

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 1.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 175 A
Proud pfi maximu vodi¢t 175 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.83 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.56 W Kategorie razového napéti 1}
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

UL data hodnoceni

Prafez vodi¢e propojeni z vyroby max. 14 AWG Velikost napéti B (cURus) 300V
(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédéeni (cURus) E60693
Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG
(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 13A Velikost napéti C (cURus) 300V
Velikost proudu C (cURus) 13A Velikost proudu D (cURus) 5 A

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 14 AWG
(cURus)

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni PUSH IN

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A1

Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Smér pfipojeni vrchol

Délka odizolovani 8 mm

Typ pfipojeni PUSH IN
Pocet pfipojeni 2

Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2
Velikost noze 0,4x2,0 mm
Prarez propojeni AWG, min. AWG 26

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.14 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2
max.
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Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.14 mm?2
min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, max. 1.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.14 mm?2
Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.14 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné splétané, 0.14 mm?2

min.

Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu min. 6 mm
s plastovou objimkou DIN 46228/4 max. 8 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 0.14 mm?2
max. 0.75 mm?2
Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu min. 5 mm
bez plastové objimky DIN 46228/1 Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.25 mm?2
Délka tubusu jmen. 6 mm
Prlfez pfipojeni vodice min. 0.5 mm?2
max. 1T mm?2
Délka tubusu jmen. 10 mm
Prlrez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2
Délka trubky pro kabelovou dutinku s Délka trubky, min. 6 mm
plastovym limcem podle prifezu Délka trubky, max. 8 mm
Délka trubky pro kabelovou dutinku bez  Délka trubky, min. 5 mm
plastového limce podle prifezu Délka trubky, max. 5 mm
Délka trubky, min. 6 mm
Délka trubky, max. 6 mm
Délka trubky, min. 10 mm
Délka trubky, max. 10 mm
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Navod k instalaci Nosna lista
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy IEC 60947-7-1
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AEP 2C 15 Verze
Cislo 1552600000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118359602
MnozZstvi 50 ST

Typ AEP 2C 1.5 BL Verze
Cislo 1552610000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118359701
Mnozstvi 50 ST

Typ AEP 2C 1.5 OR Verze
Cislo 2052350000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118411980
MnozZstvi 50 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SC/1 Verze
Cislo 1991920000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722
MnozZstvi 50 ST
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
o

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ATPG 1.5 MI-R
1991880000

4050118376715
50 ST

Verze
Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ATPG 1.5-10 L
1991890000

4050118376647
50 ST

Verze
Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. Nase portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 1.5N/10 Verze

Cislo 1985580000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 10, Rozteé
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370416

Mnozstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/9 RD Verze

Cislo 1985790000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget polt: 9, Rozted v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

GTIN (EAN) 4050118370386

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/9 BL Verze

Cislo 1985660000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 9, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

GTIN (EAN) 4050118370478

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 1.5N/9
Cislo 1985560000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370409
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet polu: 9, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 30 mm

Typ ZQV 1.5N/8 RD
Cislo 1985770000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370508
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 8, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ ZQV 1.5N/8 BL
Cislo 1985640000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370461
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet poéla: 8, Rozted v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ ZQV 1.5N/8
Cislo 1985540000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370218
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 8, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 26.5 mm

Typ zZQv 1.5N/7 RD
Cislo 1985750000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370249
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 7, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ ZQV 1.56N/7 BL
Cislo 1985630000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370522
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 7, Rozte¢ v
mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ ZQV 1.5N/7
Cislo 1985520000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370195
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 7, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 23 mm

Typ ZQv 1.5N/6 RD
Cislo 1985730000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370454
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 6, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm

Typ ZQV 1.5N/6 BL
Cislo 1985610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370492
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 6, Rozted v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm

Typ ZQV 1.5N/6
Cislo 1985510000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370188
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 17.5 A, Pocet pola: 6, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 19.5 mm
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Typ ZQv 1.5N/50 RD
Cislo 1985820000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370270
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget polt: 50, Rozted

v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 175 mm

Typ ZQv 1.5N/50 BL
Cislo 1985720000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370546
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet poli: 50, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 175 mm

Typ ZQV 1.5N/50
Cislo 1985620000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370300
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 50, Rozteé

v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 1756 mm

Typ ZQV 1.5N/5 RD
Cislo 1985710000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370256
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 5, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQVv 1.5N/5 BL
Cislo 1985590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370430
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Poet poéla: 5, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 1.5N/5
Cislo 1985500000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118369991
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet péla: 5, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 1.5N/4 RD
Cislo 1985690000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370515
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 4, Rozteé v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.5 mm

Typ ZQV 1.5N/4 BL
Cislo 1985570000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370317
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet poéla: 4, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.56 mm

Typ ZQV 1.5N/4
Cislo 1985490000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370201
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet polu: 4, Rozte¢ v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 12.5 mm

Typ ZQV 1.5N/3 RD
Cislo 1985670000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370348
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 3, Rozted v

mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm
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Typ ZQV 1.5N/3 BL Verze

Cislo 1985550000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4050118370485

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 1.5N/3 Verze

Cislo 1985480000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 17.5 A, Pocet pola: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4050118370096

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/20 RD Verze

Cislo 1985810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Podet pélt: 20, Rozted
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370355

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 1.5N/20 BL Verze

Cislo 1985700000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pdla: 20, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370331

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/20 Verze

Cislo 1985600000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 20, Rozteé
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 70 mm

GTIN (EAN) 4050118370225

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/2 RD Verze

Cislo 1985650000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget poli: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370324

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 1.5N/2 BL Verze

Cislo 1985530000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet péla: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370423

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/2 Verze

Cislo 1985410000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 17.5 A, Pocet pola: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 5.5 mm

GTIN (EAN) 4050118369861

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 1.5N/10 RD Verze

Cislo 1985800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 17.5 A, Poget pélt: 10, Rozted
objednavky v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.56 mm

GTIN (EAN) 4050118370393

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 1.5N/10 BL Verze

Cislo 1985680000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 17.5 A, Pocet pola: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Sitka: 33.5 mm

GTIN (EAN) 4050118370539

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Weidmiiller 3£

A2C 1.5 DBL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Prazdné
— Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
[T

} vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
T Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
‘ zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
| Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
| Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
| dispozici v riznych Sitkach.
| * Siroka rada potisténych znacek pro okamzité pouziti
‘ ¢ Pasky pro rychlou instalaci
* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/3.5 MC NE GE Verze
Cislo 1369480000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4050118171860
MnozZstvi 500 ST

Typ DEK 5/3.56 MC NE WS Verze
Cislo 1755270000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248017348
Mnosstvi 500 ST

Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
\\\\\\\\\\ dispozici v rliznych sirkach.
------- « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
""" * Pasky pro rychlou instalaci
* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/3.56 MC SDR Verze
Cislo 1767730000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248102532
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Weidmiiller 3£

A2C 1.5 DBL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Prazdné
— Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
[T

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 2003750000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118424430
MnozZstvi 1600 ST

Vlastni tisk

“““““““““ Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

e vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sirkach.

« Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/3.5 PLUS MC SDR Verze
Cislo 2007790000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118393347
MnozZstvi 320 ST

Typ WS 10/3.5 PLUS MC SDR Verze
Cislo 2007760000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118393262
MnozZstvi 192 ST

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické

Typ WS 10/3.5 PLUS MC NEWS  Verze
Cislo 2003760000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 3.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 3.560
objednavky Weidmueller, Bila
GTIN (EAN) 4050118424454
MnozZstvi 960 ST
DEK 5/3.5
WS/ DEK
»
§

Vseobecné objednaci udaje

povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/3.5 MM WS Verze

Cislo 2007100000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 3.6 mm,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391992

Mnozstvi 1000 ST

Weidmueller, Bila

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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A2C 1.5 DBL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
WS 8/3.5

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material

sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu

- : znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
g povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento

specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt

rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
_ nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti

opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/3.5 MM WS Verze
Cislo 2007140000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391893
Mnozstvi 1000 ST

Prislusenstvi

Prislusenstvi k testovacimu a méficimu vybaveni

>

~

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZUB MULTIMETER Verze
Cislo 9205270000 Multimeter
objednavky

GTIN (EAN) 4032248723522
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SC/1 BK Verze
Cislo 2475310000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114
MnozZstvi 50 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ APP 1 Verze
Cislo 2488970000 Rada A, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4050118499216
Mnozstvi 50 ST

Vystrazny kryt
Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpedénost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci oznaCeno vnéjsi napéti.
‘“
\'\\;} ¢
QS

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ AAM 1.5 YE FLASH Verze
Cislo 2635520000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118674088
Mnozstvi 40 ST

Rada A, Oznageni svorek, 6.2 x 3.5 mm, Rozte& v mm (P): 3.50 Zluta

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,

které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze
Cislo 2661280000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
Mnozstvi 20 ST

Rada A, Koncové podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze
Cislo 2661300000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
MnozZstvi 20 ST

Rada A, Koncova podpéra

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
Mnozstvi 20 ST

Rada A, Koncova podpéra

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO

2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.4X2.0X60
Cislo 2749260000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895537
MnozZstvi 1ST

Sroubovak, Sitka Eepele (B): 2 mm, Délka &epele: 60 mm, Tloustka
Cepele (A): 0.4 mm

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:10:31 MEZ
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