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RoHS

SAl - logicky modul Tato zafizeni umoznuji kombinaci sig-
nald prostfednoctvim brany AND nebo OR. Tato funkce
vede ke snizeni mnozstvi vodicl. PoZadované vstupy

do PLC Ize snizit az o 6 vstup(. Tento proces proto Setfi
mnozstvi vodi¢l a materialu na pracovisti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze s vystupem M12, M8, 30 V,, LED: Ano, Inicia¢ni
prvek LED: Ano, Typ kabelaze: A/NEBO

Cislo objednavky 2512390000

Typ SAI-04L-VP12-3A-MO8L-LOG

GTIN (EAN) 4050118527773

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:48:20 MEZ
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Datovy list

SAI-04L-VP12-3A-MOS8L-LOG

Technické udaje
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Schvaleni

cCA

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

58.08 g

Teploty

Provozni teplota

-20-90°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o p¥ipojeni

Vystup rozvadéce

s vystupem M 12

Utahovaci moment

M8:0,56-0,6 Nm, M12:

0.8-1,2 Nm
Elektrické udaje
Jmenovité napéti, min. 15V Jmenovité napéti, max. 30V
Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 500 mA
Max. proudova kapacita na slot 500 mA Celkem proud 2A
K dispozici elektricka izolace Ne
Technické udaje kabelu
Pocet pola 3 Vhodné pro nosice kabell Ne
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti IP67 Logicka funkce Nebo, A
Pocet pola 3 Pocet soketli kontaktud 4
P¥ipojovaci zavit M8 Zavaznost znecisténi 3
Chovani pfi pozaru V-0 LED Ano
Iniciaéni prvek LED Ano Barva LED pro indikaci provozu zelena
Barva LED pro I/0 funkce zluta
Udaje o materialu
Hlavni material krytu PBT Barva krytu Cerna (podobna odstinu

RAL 9005)

Sroubova patice

CuZn, poniklované

Material kontaktu

Poniklovany CuZn

Povrch kontaktu Pozlacené Nosny material kontaktu PBT (UL 94 VO)
Klasifikace

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
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ECLASS 15.0

27-44-01-11
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Detailni vykres

Rozmérovy vykres
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PIN function PIN function
Tz+ b 1+
o o 2=0R 3 -
O 3=z- 3 g b Signal
o 02 & = AND
2715 - 30v DO max. 1A per channel/ 2A total 257239 0000
max. 400mA per oufpuf

Weidmiiller 32 O

Schéma pFipojeni

LED griin

Schéma polia
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Vseobecné objednaci udaje

Pasivni rozvadéce M 12 jsou k dispozici ve vS§ech moznych
tvarech a konfiguracich. Navic jsou nékteré specialni
verze, napr. SAl rozvadéce pro EX zény nebo ergonomické
M8, k dispozici pouze od spole¢nosti Weidmidiller. Tyto
inovativni produkty se opiraji o ¢etné patenty.

Typ SAIEND 1/4 M8G 3P Verze
Cislo 2662450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118677379
MnozZstvi 1ST

M8, LED:, Inicia¢ni prvek LED:, Typ kabelaze:

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouzivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporuc¢ujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

¢ Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zékaznikovych udaji CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ MFF 10/6 MC NE WS Verze
Cislo 1856780000
objednavky Bila
GTIN (EAN) 4032248400881

Mnozstvi 600 ST

MultiFit, Oznaé&eni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Festo,
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