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Podobné ilustraci

ACT20P: Flexibilni feseni
* Pfesné a vysoce funkéni signalové prevodniky
¢ Uvolnovaci packy zjednodusuji manipulaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Analogovy oddélovaci zesilovag, Vstup : 0(4)-20
mA, Vystup : 2 x 0(4) - 20 mA, Napéajeci napéti
také pres sbérnicovou listu CH20M, HART®

Cislo objednavky 2514630000

Typ ACT20P-CI-2CO-P-P
GTIN (EAN) 4050118535204
MnozZstvi 1 items

ATION |
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Osvédcéeni
Schvaleni
o(@)es UK
"\ um A ECEX €A/
LISTED  rormazioc. ciD2
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E469563
Cislo certifikatu (cULUSEX) E338066
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 113.7 mm Hloubka (v palcich) 4.4764 inch
Vyska 127.1 mm Vyska (v palcich) 5.0039 inch
Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Cista hmotnost 140 ¢
Teploty
Skladovaci teplota 85 °C Provozni teplota -20 °C...60 °C

VlIhkost pfi provozni teploté

0...95 % (bez kondenzace)

Vihkost

5...95 %, bez kondenzace

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508

Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snimac 2-wire transmitter (without  Pocet vstupl 1

own power supply),
3-vodi¢ovy snimag, 4-
vodicovy senzor (s vlastnim
napajenim)

Sensor supply

> 17 VDC pfi 20 mA

Input signal

obousmeérny signal HART®

Vstupni proud

0..20 mA, 4..20mA

Voltage drop

ca. 3.8V @RLoad =0 Q;
ca. 15V @ RLoad = 600
Q; (linput =20 mA)

Vystup

Pocet vystupl

2

Proud impedance zatéze

<300 Q

Type

aktivni, pfipojené Fizeni
musi byt pasivni

Vystupni proud

0...20 mA (jestlize vstup:
0..20 mA), 4..20 mA
(jestlize vstup: 4...20 mA),
HART® digital signal
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Rated switching current 0,1A Max. spinaci napéti, AC oV
Max. spinaci napéti, DC ov
Obecné udaje
Presnost <0,1 % koncové hodnoty Stupen kryti IP20
Napajeci napéti 20...30 V na svorkovnici Cas odezvy 0,5 ms
nebo pres fadovou sbérnici
CH20M
Spotieba proudu <60 mA (24V power Nosna lista TS 356
supply, 20mA output)
Typ predavani signélu dle HART® nezménéno Jmenovita spotfeba energie 2 VA
Konfigurace zadna Provozni nadmofrskéa vyska <2000 m

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage

4 kV (1.2/50 us)

Normy EMC

EN 61326-1, EN
61000-6-2, EN 61000-6-4

ZkusSebni napéti

0.3 kv

Izolace, napéti - vstup nebo vystup /

napajeni

2 kV vstupy / vystupy /
elektrické napéjeni

Izolaéni napéti

2 kV vstupy / vystupy /
elektrické napajeni

Udaje o Ex aplikacich (ATEX)

Oznacovani

I13GExecllICT5 Ge

Data p¥ipojeni

Typ pfipojeni PUSH IN Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prafez vodice, pevny, min. 0.2 mm? Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2
min. max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Popis soucastek

Popis produktu

Pevny DC oddélovaci zesilova¢ ACT20P-CI-2CO oddéluje standardni analogové proudové signaly
ze zdroje napéjeni nebo z 2 nebo 3vodi¢ového snimace. Analogovy vstupni proudovy signal

se lineadrné prevede a zdvojnasobi, aby poskytl dva galvanicky oddélené vystupni proudové signaly.
Zdroj napdajeni je galvanicky oddélen od vstupu a vystupu (4cestné oddéleni).

Vlastnosti

* Kompatibilni s HART od 0,5-2,5 kHz
e Aktivni i pasivni mA signalové vstupy jsou kompletné galvanicky oddélené.

¢ Zobrazeni provozniho stavu pomoci LED na prednim panelu

* 4cestné galvanické oddéleni mezi vstupem, vystupem a zdrojem napajeni.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
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ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Rozmérovy vykres

1135
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Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Verze

Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.56 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164

Mnozstvi 5 ST

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Verze

Cislo 1082490000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845330

MnozZstvi 200 ST
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