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S plné zapouzdienymi logickymi moduly WCI 501 a
WCU 650 muzete monitorovat, Fidit a regulovat své pro-
cesy i v extrémnich podminkach okolniho prostredi. V
tomto ohledu nabizi série WCU optimalni rozméry, vykon,
robustnost a nenaro¢né ovladani. Grafické a intuitivni pro-
gramovaci prostredi jednotky Micon-L umoznuje flexibilni
pfepinani analogovych a digitalnich vstupu, ale i digital-
nich vystup(. Na pfani lze provést softwarové i hardwa-
rové rozSifeni podle specifikace zdkaznika.

Vseobecné objednaci udaje

Verze universal, USB 2.0

Cislo objednavky 2515030000

Typ WCU 501 RS232 CABLE

GTIN (EAN) 4050118528756

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2024-06-30T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 03.12.2025 11:51:07 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Délka 200 mm Délka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 43 g
Teploty
Skladovaci teplota -30°C...60 °C Provozni teplota -20 °C...60 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Odolnost proti otfestim min. 50 m/s2 (5 g) pfi 10-
150 Hz
Udaje o systému
Rozhrani Sériové RS232
Udaje pF¥ipojeni
Typ pfipojeni Patice SUB-D, 9podlova
(samice)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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