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PicoPak: robustni

« Seti misto v Fidici sk¥ini diky Sifce pouhych 6 mm

* Pasivni oddéleni, napajené ze smycky na vstupu i vy-
stupu

¢ ZvySeny rozsah provozni teploty: -40°C - +70°C

* Nastaveni Zero a Span jsou mozna

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pasivni izolator, Napajena vystupni proudova
smycka, Vstup : 4-20 mA, Vystup : 4-20 mA

Cislo objednavky 2517450000

Typ PICOPAK-CI-CO-LP-S

GTIN (EAN) 4050118529975

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.11.2025 12:16:31 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2517450000
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Osvédcéeni
Schvaleni @
C us i
c € o AW A |ECEX
FOR HAZ.LOC. C1D2 B us
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E141197
Cislo certifikatu (cULusEX) E223527

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 55 mm Hloubka (v palcich) 2.1654 inch
Vyska 79.4 mm Vyska (v palcich) 3.126 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 38.72¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...55 °C

VlIhkost pfi provozni teploté 0...95 % (bez kondenzace) VlIhkost

0...95 % (bez kondenzace)

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6c¢c, 7a, 7cl

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d 1

Vstup

Snimac Zdroj proudu Pocet vstupl 1

Vstupni proud 4.20mA @6..35VDC Pokles napéti, proud na vstupu 35V

Vystup

Pocet vystupl 1 Proud impedance zatéze <600 Q, @ max 23mA

Vystupni proud

4...20 mA, s napajenou
smyckou

Cut-off frequency (-3 dB)

23,6 kHz

Napajeci napéti (vystup)

18..32V

Obecné udaje

Standardné

EN 61010-1, EN 61326-1,

UL61010-1:2012, 3rd
Edition

Presnost

<0,1 % rozsahu méreni

Stupen kryti IP20 Napéajeci napéti Napéajeni vystupni
smyckou

Cas odezvy <5ms Nosna lista TS 35

Teplotni soucinitel <200 ppm/K Jmenovita spotieba energie 0.5 VA

Datum vytvoreni 06.11.2025 12:16:31 MEZ
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Konfigurace Potenciometr, Zero / Span Spotieba elektrické energie, max. 0.8 W
Spotieba elektrické energie, typ. 0.56 W
Koordinace izolace
Standardné EN61010-1, EN61326-1, Normy EMC EN 61326-1
UL 61010-1:2012, 3rd
Edition
Kategorie rdzového napéti 1] Zavaznost znecisténi 2
Galvanické oddéleni 2-cestny oddélovac Izolaéni napéti 3.5 kV
Jmenovité napéti 300 V ACrms
Data pFipojeni
Typ pripojeni Sroubové pripojeni Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2
min. max.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 20 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 12

min. (AWG)

max. (AWG)

Popis soucastek

Popis produktu

Pasivni oddélovac PicoPak-CI-CO-LP oddéluje standardni analogové proudové signaly. Analogovy
vstupni proudovy signal se linedrné prevede na analogovy vystupni proudovy signal a je galvanicky
oddélen. Napéjeni je ze vstupniho a vystupniho méficiho obvodu. Rozsah méfeni je moZné nastavit
podle potfeby pomoci potenciometri (nula a rozpéti) nainstalovanych vpfedu.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Dimensional drawing Connection diagram
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Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

¢ Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 12/6 MC NE WS
Cislo 1609900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203467

MnozZstvi 600 ST

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
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