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Obrazek vyrobku

Nase rozvodné bloky WPD 1XX se pouzivaji ve vSech situ-
acich, kdy se napaji a rozvadi energie. Jejich uzivatelsky
privétivy design vytvafi lepsi prehled a umoznuje rychlé a
efektivni provedeni prostorové Usporného rozvodu ener-
gie.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
Modra, 25 mm2, 164 A, 1000 V, Pocet pfipojeni:
12, Pocet Urovni: 1

Cislo objednavky 2518330000

Typ WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
GTIN (EAN) 4050118577020

MnozZstvi 1 items
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Osvédéeni
Schvaéleni >
DY
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 49 mm Hloubka (v palcich) 1.9291 inch
Vyska 68 mm Vyska (v palcich) 2.6772 inch
Sitka 63 mm Sitka (v palcich) 2.4803 inch
Cista hmotnost 203 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C...85°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9436 182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni Nutna koncova deska Ne

Pocet potencial

1

Pocet arovni

1

Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1

Urovné propojené interné Ano Nosna lista Montazni deska, TS 35

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Modra

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany zareno Navod k instalaci Nosna lista / montazni
deska

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 25 mm?2 Jmenovité napéti 1000V

Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1000V

Jmenovity proud 164 A Proud pfi maximu vodicu 164 A

Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059 Ztrata vykonu v souladu s normou IEC 250 W

60947-7-x
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 4 Smér pripojeni na strané
Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 12 Upinaci rozsah, max. 25 mm?2
Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 16 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 25 mm?2
min.
Prifez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 25 mm?2

max.
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2
min.
Vseobecné
Pocet polu 2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 4
Navod k instalaci Nosna lista / montazni Prafez propojeni AWG, min. AWG 16

deska

Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059 Nosna lista Montazni deska, TS 35

Dulezita poznamka

Informace o produktu Zasuvka splniuje tfidu hoflavosti V-2 podle UL94.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductar connection data according to IEC 60847-7-1 (Cu)
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ WQB WPD X04/2 Verze
Cislo 1561980000 Propojka (svorka), Zapojeno, Seda, 135 A, Poet p6ld: 2, Rozteé v mm
objednavky (P): 31.50, Izolované: Ano, Sitka: 49.3 mm

GTIN (EAN) 4050118367317
MnozZstvi 20 ST

Typ WQB WPD X04/3 Verze
Cislo 1561990000 Propojka (svorka), Zapojeno, Seda, 135 A, Podet polt: 3, Rozteé v mm
objednavky (P): 31.50, Izolované: Ano, Sitka: 80.2 mm

GTIN (EAN) 4050118367324
MnozZstvi 20 ST

Sety nastrénych kli¢u

b L ~ N

Vseobecné objednaci udaje

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.

Typ SKS 2,0-8,0 MR Verze
Cislo 9008870000 socket wrenches
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266623
Mnozstvi 1ST
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KFiZzovy Sroubovak, Pozidriv

KFizovy Sroubovék, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, vystup podle ISO 8764 /1-PZ, hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PZ2 Verze
Cislo 9008540000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056538
MnozZstvi 1ST

Vlastni tisk

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
' ‘ rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
‘ kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
‘ K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
S — Stru¢ny prehled vyhod:
T « Stitky pro v8estranné vyuziti - samolepici nebo

pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘ y ¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,

dodavame ESG Sstitky pro pripnuti k listé na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/17 KMC SDR Verze
Cislo 1674770000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Podle specifikace
objednavky zékaznika, Samolepici

GTIN (EAN) 4008190447656
MnozZstvi 40 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢cné montaze
standardnich znaéek s roztedi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzéaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vS§ech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prisluSném prislusenstvi drzaku oznaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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