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Identifikace na miru: EL

Nekoneéné variace znacek MultiMark tvofi ekonomickou
alternativu pro bézné liSty na Stitky a specidlni znacky.

Pro jakoukoliv Sitku je mozné pfesné nakonfigurovat vySku
pomoci softwaru a tim vytvofrit perfektné soumérné zna-
&eni. Cepel sefizne &titky na uréenou velikost. Perfektni
pro tvorbu velkych znacek na funkéni bloky a celé svorkov-
nice.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “RGzné materialy pro rizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

¢ Znacky na zafizeni se znAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Verze THM, Znacky na pfistroje, 100 x , Modra
Cislo objednavky 2519030000

Typ EL 100 MM BL 30M

GTIN (EAN) 4050118531084

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 02.01.2026 03:33:12 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.1 mm Hloubka (v palcich) 0.0039 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Délka 30000 mm Délka (v palcich) 1181.1inch
Cista hmotnost 828¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Lepidlo Akrylatové lepidlo Verze bez obsahu halogent,
Samolepici

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 120°C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Barevny Modra

Halogen Ne Délka 30000 mm

Zakladni material Polyester Tisténé znaky bez

Schvéleni podle UL 969 Ano kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Rozsah provozni teploty -40...120 °C Pocet na roli 1

Znacéky na pfistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM 110/360 SW Verze
Cislo 2005070000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390049
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ THM MMP EXT.RH Verze
Cislo 1302920000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102307
MnozZstvi 18T

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 02.01.2026 03:33:12 MEZ
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THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST

Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM 110/300 WS Verze
Cislo 2918800000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4099986574878
MnozZstvi 18T
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