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Podobné ilustraci

Kromé kabelovych prichodek pro nejriznéjsi pouziti je
portfolio produktd doplnéno o zaslepky, prvky na vyrov-
nani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfisluSenstvi, jako jsou
pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a uzem-
novaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon BDX (kompenzacni prvky), Kompenzaéni
prvek, M 20, 10 mm, IP66, Nerezavéjici ocel
1.4404 (316L)

Cislo objednavky 2519550000

Typ KLIPPON BDX M20 S

GTIN (EAN) 4050118532043

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 27 mm Sitka (v palcich) 1.063 inch
Délka 22 mm Délka (v palcich) 0.8661 inch
Cista hmotnost 60g

Teploty

Provozni teplota -60 °C...200 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Pramér hlavice 26.20 mm Proud vzduchu 0,251/ 1h
Tésnici O-krouzek Silikon Stupen kryti s GWDR IP66
Utahovaci moment 5 Nm Silikon Ano

Rozsah provozni teploty, max. 200 °C Rozsah provozni teploty, min. -60 °C
Stoupani zavitu 1.5 mm Halogen bez obsahu halogenu

Standardy IEC 60079-0, IEC Odolnost proti narazu Verze 7 J ATEX
60079-7, IEC 60079-31

AF velikost 1 27 mm Stupen kryti IP66

Kabelova priichodka M 20 Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Tésnéni Silikon Filtr Bronzova vlozka (90 %
méd, 10 % cin)

Vnéjsi zavit M 20 Délka zavitu 10 mm

Utahovaci moment pojistné matice, min. 5.00 Nm

Poznamka: tfida ochrany

- Ventilaéni prvek je tfeba
instalovat na spodni stranu
skfiné ve svislé poloze se
zavitem smérem vzhlru

a co nejnize k umoznéni
fadného odvodnéni.

- Dodavané instrukce
instalace je tfeba pred
montazi precist a pfisné
dodrzovat. - Priitok vody
byl testovan na prazdné
skfini naplnéné vodou (bez
vnitfnich komponentl
produkujicich tlak nebo
teplo). Pritok vody se
muze liSit v zavislosti na
provoznich parametrech a
podminkach prostredi.

Stupen kryti (UL) Type 4 Utahovaci moment pfipojovaciho 5.00 Nm
adaptéru, max.

Utahovaci moment pfipojovaciho 5.00 Nm Typ ochrany proti vybuchu Ex e

adaptéru, min.

Utahovaci moment pojistné matice, 5.00 Nm

max.
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Cisla certifikata, kabelova prichodka

Identifikace Ex e IIC Gb, Ex ta llIC Da Cislo certifikatu, kabelova prachodka CML 19ATEX3347X
(ATEX)
Cislo certifikatu, kabelova prichodka IECEx CML 19.0105X Cislo certifikatu, kabelova prichodka E340660
(IECEx) (CSA)
DEF | Podminky osvédceni ATEX, IECEX, UL AEx Class
Div., UL AEx Class Zone
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814
ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 14.0 27-18-28-17
ECLASS 15.0 27-18-28-17
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