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Obrazek vyrobku

OMNIMATE Power BV / SV 7,6 2HP Hybrid - pro napa-
jeni, signaly a EMC

T¥i funkce v jednom

Hybridni vykonovy konektor OMNIMATE Power poskytuje
vyvojarim a uZivateliim dokonalé feSenti tfi-v-jednom.
Tento hybridni motorovy konektor sou¢asné spojuje pod-
poru elektrického napajeni, signald a pripojitelného sti-
néni proti elektromagnetickému ruseni. Diky tomu lze
uSetfit misto na fidici karté PCB, na vnéjsi strané skfiné a
v elektrickém rozvadéci. Samoupinaci jednoruéni bloko-
vaci mechanismus vyzaduje pouze jeden krok p¥i zapojo-
vani, coz zrychluje postupy pfi instalaci a udrzbé. Snadno
se pouziva a automaticky blokuje - dokonce i ve slozitych
polohéach pfi instalaci. Jedineény tvar stinéni a Uzky vstup
vodi¢e 30° umoznuje Setfit mistem a dosahnout Gspory
az 10 cm mezi fadami.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena
strana, Prostfedni Sroubovana pfiruba, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 7.62 mm,
Pocet poli: 5, 90°, Pajeci kolik, délka (I): 2.6 mm,
pocinované, ¢erna, Box

Cislo objednéavky

2530060000

Typ SV-SMT 7.62HP/05/90MSF4 SC/8 2.6SN BX
GTIN (EAN) 4050118540260
Mnozstvi 30 items

Udaje vyrobku

IEC: 1000V /41 A
UL:300V /33 A

Balenf

Box

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

Posledni datum objed-
navky

2027-03-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:13:43 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 28.3 mm Hloubka (v palcich) 1.1142 inch
Vyska 14 mm Vyska (v palcich) 0.5512 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 11.4 mm Sitka 61.93 mm
Sitka (v palcich) 2.4382 inch Cista hmotnost 45¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 338.00 mm
Sitka VPE 130.00 mm Vyska VPE 33.00 mm
Specifikace systému - Hybridni deska | Technické udaje
Rozte¢ v mm (hybrid) jmen. 3.81 mm
Hybridni komponent Signal
Rozte¢ v mm (signal) 3.81T mm
Rozte¢ v palcich (hybrid) jmen. 0.15"
Hybridni komponent Signal
Roztec v palcich (signal) 0.15"
Pocet pola (hybrid) jmen. 8
Hybridni komponent Signal
Pocet polu (signal) 8
Pocet pajenych koliki na pol (hybrid) Hybridni komponent Signal
jmen. 1
Pocet pajenych koliki na pol (signal) 1
Rozméry pajecich pint (hybrid) Rozméry pajecich pinl 0,8 x0,8 mm
Hybridni komponent Signal
Rozméry pajecich pind (signal) 0.8 x0.8 mm
Rozméry pajecich pint = d tolerance Rozméry pajecich pint = d tolerance Spodni tolerance -0,03

(hybrid)

s ozna¢enim (ukazuje
minimum)

Horni tolerance

+0,01

s oznacenim (ukazuje
maximum)

Tolerance, jednotka mm

Hybridni komponent Signal
Rozméry pajecich pint = d tolerance -0,03 /+0,01 mm
(signal)
Pramér pajeciho oc¢ka (hybrid) Hybridni komponent Signal
jmen. 1.3 mm
Pramér otvoru DPS (signal) 1.3 mm
Tolerance priméru pajeciho ocka Hybridni komponent Signal
(hybrid) Tolerance priméru otvoru pajeciho oéka (D)  +0,1 mm
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Technické udaje

Tolerance praiméru otvoru pajeciho ocka (D) +0,1T mm
Tolerance prameéru otvoru DPS (signal) +0.1 mm
L2 in mm 11.43 mm
L2 in inch 0.450"
Pocet fad (hybrid) Hybridni komponent Signal
Pocet fad (signal) 2
Material kontaktu (hybrid) Hybridni komponent Signal
Material kontaktu CuMg
Material kontaktd (signal) CuMg
Povrch kontaktu (hybrid) Hybridni komponent Signal
Povrch kontaktu pocinované
Povrch kontakt( (signal) tinned
Struktura vrstev pajeného pfipojeni Struktura vrstev pajeného spojeni Material Ni
(hybrid) Pevnost vrstvy min. 1um
max. 3 um
Material Sn
Pevnost vrstvy min. 4 uym
max. 8 um
Hybridni komponent Signal
Struktura vrstev pajeného pripojeni 1-3 ym Ni / 4-8 uym Sn
(signal)
Struktura vrstev kontaktu konektoru Struktura vrstev kontaktu konektoru Material Ni
(hybrid) Pevnost vrstvy min. 1um
max. 3 um
Material Sn
Pevnost vrstvy min. 4 um
max. 8 um
Hybridni komponent Signal
Struktura vrstev kontaktu konektoru 1-3 ym Ni / 4-8 ym Sn
(signal)
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Hybridni komponent Signal
Uroven zavaznosti znecisténi Il/2 (hybrid) jmen. 320V
Jmenovité napéti pro prepéti tiidy / 320V
stupné znecisténi ll/2 (signal)
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Hybridni komponent Signal
Uroven zavaznosti znecisténi lll/2 jmen. 160V
(hybrid)
Jmenovité napéti pro prepéti tridy / 160V
stupné znecisténi lll/2 (signal)
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Hybridni komponent Signal
uroven zavaznosti znecisténi lll/3 jmen. 160 V
(hybrid)
Jmenovité napéti pro prepéti tfidy / 160V
stupné znecisténi lll/3 (signal)
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti Hybridni komponent Signal
tfidy / stupné znecisténi ll/2 (hybrid) jmen. 2.5 kV
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kV
tfidy / stupné znecisténi Il/2 (signal)
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti Hybridni komponent Signal
tfidy / stupné znecisténi lll/2 (hybrid) jmen. 2.5 kV
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kV
tfidy / stupné znecisténi lll/2 (signal)
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti Hybridni komponent Signal
tfidy / stupné znecisténi lll/3 (hybrid) jmen. 2.5 kV
Jmenovité pulzni napéti pro prepéti 2.5 kv
tfidy / stupné znecisténi lll/3 (signal)
Kratkodoby odpor proti zkratovému Kratkodoby odpor proti zkratovému proudu 3x1ss80A
proudu (hybrid) Hybridni komponent Signal

Kratkodoby odpor proti zkratovému
proudu (signal)

3 x 1swith 80 A
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Povrchova vzdalenost (hybrid) Hybridni komponent Signal
min. 4.38 mm

Vzdus$na vzdalenost (hybrid) Hybridni komponent Signal
min. 3.6 mm

Jmenovité napéti (aplikaéni skupina B /  Hybridni komponent Signal

CSA) (Hybrid) jmen. 300V

Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V

CSA) (Signal)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina C /  Hybridni komponent Signal

CSA) (Hybrid) jmen. 50V

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V

CSA) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B /  Hybridni komponent Signal

CSA) (Hybrid) jmen. 9A

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 9 A

CSA) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina C /  Hybridni komponent Signal

CSA) (Hybrid) jmen. 9A

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 9 A

CSA) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /  Hybridni komponent Signal

CSA) (Hybrid) jmen. 9A

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 9 A

CSA) (Signal)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid) jmen. 300V

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaB / 300V

UL 1059) (Signal)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina C /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid) jmen. 50V

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V

UL 1059) (Signal)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid) jmen. 300V

Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300V

UL 1059) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid) jmen. 5A

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 5 A

UL 1059) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina C /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid) jmen. 5A

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 5 A

UL 1059) (Signal)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /  Hybridni komponent Signal

UL 1059) (Hybrid)

Parametry systému

Skupina produktl

OMNIMATE Power - fada

BV/SV 7,62HP

Pfipojeni desky

Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Rozte¢ v mm (P) 7.62 mm
pfetavenim priichozim
otvorem
Roztec v palcich (P) 0.300" Vystupni tvarovka 90°
Pocet pola 5 Pocet pajenych kolik(i na pol 2
Pajeci kolik, délka (1) 2.6 mm Tolerance délky pajecich pind +0.1 /-0.3 mm
Rozméry pajecich pinl 0,8 x 1,0 mm Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.4 mm
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Tolerance primeéru otvoru péajeciho ocka + 0,1 mm L1Tvmm 38.10 mm

(D)

L1 v palcich 1.500" L2 in mm 11.43 mm

L2 ininch 0.450" Pocet fad 1

Mnozstvi fady kolikd 1 Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle safe to back of hand above
normy DIN VDE 57 106 the printed circuit board

Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle IP 20 Objemovy odpor 2,00 mQ

normy DIN VDE 0470

Muze byt kédovano Ano Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.2 Nm
min.

Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.3 Nm Zasuvna sila / pél, max. 12N

max.

Tazna sila / pdl, max. 7N

l'Jdaje o materialu

Izola¢ni material PA 9T Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu ]

Komparativni index sledovani (CTI) 2500 Moisture Level (MSL) 1

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev pajeného pfipojeni 1..3um Ni / 4...6 um Sn

matt

Struktura vrstev kontaktu konektoru 1..3um Ni / 4..6 ym Sn Skladovaci teplota, min. -40 °C
matt

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C

Provozni teplota, max. 130°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C

Teplotni rozsah, instalace, max. 130°C

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 41 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pola 41 A Jmenovity proud, min. pocet poli 41 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poéli 41 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi 1l/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V

stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV

pfepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1ssed420A

prepéti / stuper znecisténi lll/3

proudu

Jmenovité udaje podie UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédéeni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 300V
UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 600 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 33 A
UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaC/ 33 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 5 A

UL 1059) UL 1059)

Povrchova vzdalenost, min. 9.6 mm Vzdu$na vzdalenost, min. 6.9 mm

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splnuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
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dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dal§i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.
Poznamky * Technical specifications refer to the power contacts
Technical data of signal contacts: 50V / bA, stripping length 8mm
Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm
Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-03-01
ECLASS 15.0 27-46-03-01
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Obrazek vyrobku Dimensional drawing

/|
OPTIONAL/ /
3.7

0.106" T T0.257
HOLE PATTERN
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Koédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvna pripojeni vykonové elektroniky - optimalizovano
pro moderni technologie pohon(, napfiklad startéry
motord, frekvenéni ménice a servo-fadice.

OMNIMATE Power stanovi nové méfitko - se zvySenou

bezpednosti a inovativnimi feSenimi — napftiklad s

pfipojitelnym stinénim, integrovanymi signalovymi

kontakty a jednoru¢nim ovladanim.

T¥i produktové fady nabizeji dalsi vyhody:

* RozSifitelnost orientovanou na aplikace: od
kompaktniho konektoru 4 mm2 pro proud 29 A (IEC)
nebo 20 A (UL) az po robustni 16mm?2 konektory na 76
A (IEC) nebo 54 A (UL)

* Neomezené pouzivani az do 1 000 V (IEC) nebo 600 V
(uL)

« Siroké spektrum moznosti montaZe optimalizované
podle aplikace

Nase sluzby:

Navrhnéte si vlastni konektory jednoduse pouzitim

konfiguratoru produktu.

Typ BV/SV 7.62HP KO Verze
Cislo 1937590000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Poget polu: 1

GTIN (EAN) 4032248608881
MnozZstvi 50 ST
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