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Vseobecné objednaci udaje
Verze Vestavéné zastrcky, M 12, Montéazni zavit: M 16 x
1,5, Pocet pola: 5, Délka vlakna / kabelu:
Cislo objednavky 2530880000
Typ SAIE-M12SL-56S-F12TL-M16
GTIN (EAN) 4050118540994
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 12:35:25 MEZ
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Datovy list

SAIE-M12SL-5S-F12TL-M16

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 2552¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické udaje o zasuvném konektoru DPS

Pocet pola 5 Kédovani L-coded

Typ montaze MontaZ na ¢elni panel Sk¥iné M 12 konektor samec
Vyska instalace 12 mm Jmenovité napéti 63V

Jmenovity proud 16 A Stupen kryti IP67, pfiSroubované
Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Hlavni material krytu PA

Pfipojovaci zavit M12 Utahovaci moment M12:0,8-1,2 Nm
Montazni zavit M16x 1,5 Montéaz na PCB desku Pajeni ponofenim
Material kontaktu Slitina

Obecné informace

Pocet pola 5 Hlavni material krytu PA

Pfipojovaci zavit M12 Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Typ montaze Montaz na ¢elni panel
Stupen kryti IP67, pfisSroubované

Dulezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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