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Svétla fady WIL-LED: jen 8 mm (9,4 mm s magnetem)
vysoké svitidlo LED pro napéti 24 V DC s vysokou svi-
tivou Ucéinnosti a dlouhou Zivotnosti (vice nez 60 000

h). Velmi robustni konstrukce s plnym zalitim a kovovym
pouzdrem - vodéodolnost (IP67). Diky své barvé svétla
6500 K (denni svétlo) se hodi pro riizné zpUsoby pouZiti.
Volitelné snadné pripojeni pomoci pFipojek M12. Diky
nizké spotrebé energie dostate¢né malé napajeni pro pro-
voz s napétim 24 V.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2535820000

Typ WIL-
LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXX

GTIN (EAN) 4050118547481

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaleni
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E354496
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 40 mm Hloubka (v palcich) 1.5748 inch
Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch
Sitka 350 mm Sitka (v palcich) 13.7795 inch
Cist4 hmotnost 200 g
Teploty
Provozni teplota -20-60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Registra¢ni ¢islo EPREL 1323206

Udaje o materialu

Material krytu LED ESG Hlavni material krytu tvrdé eloxovany hlinik
Material koncovych vicek PBT

Elektrické udaje

Jmenovité napéti 24V DC Jmenovity proud 0477 A
Napajeni 11.3W S moznosti ztlumeni Ano
Technické specifikace kabelu

Material kabelu PUR Barva oplasténi cerna

Hlavni material krytu tvrdé eloxovany hlinik Délka kabelu 5m

Prafez jadra 0.34 mm?2

Vseobecné technické udaje

Typ pfipojeni Prefabrikovany kabel Elektronické vybaveni vozového parku  No
Doporucena tfida podle UL pro pouziti NEC Tfida 2 Tvar LED modulu Pravouhly
napajeni

Pocet LED 21 Barva svétla (CCT) 6500K, White
Svételnost 3470 cd Slaboproud 1329 Im

Uhel vystupu 40° Uroveri osvétleni 428 lux
Provozni Zivotnost 60.000 h Typ montaze Sroubova montaz
Rozestupy mezi vyvrtanymi otvory 335 mm Odolnost proti ndrazu IKO5

Stupen kryti IP67 Trida ucinnosti (podle EU vyhlasky ¢. Not required

874/2012)

Datum vytvoreni 06.12.2025 10:12:14 MEZ
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Udaje o p¥ipojeni

Modul LED je pfipojitelny ne Verze Konec kabelu otevieny

Pocet pola 2 Kédovani zadna

P¥ipojovaci zavit bez Propojeni Kontakt 4 (pramen: Cerny)
bila LED fizeni, kontakt 3
(pramen: modry)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996

ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35

ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Nakresy

Rozmérovy vykres Detailni vykres
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Svorka se Sroubovym pFipojenim

Vseobecné objednaci udaje

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabeld. K uspokojeni téchto poZadavk( nabizi spolec¢nost
Weidmiiller Sirokou fadu zasuvnych konektor( pro vlastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni naptiklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 rlznych systému pfipojeni.

Toto Sroubové pfipojeni Ize pouzit v Siroké fadé aplikaci.
S touto technologii se vodig¢, volitelné s koncovkou,
zasune do pfipojovacich prvki a pfipevni Sroubem. Jedna
se o klasickou, nejlevnéjsi formu pfipojeni, ktera také
podporuje pripojeni vice vodicu.

Typ SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Verze

Cislo 9457240000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12
objednavky

GTIN (EAN) 4008190312275

MnozZstvi 1ST

Typ SAISGS-P-4A-4/6-M12 Verze

Cislo 9457550000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12
objednavky

GTIN (EAN) 4032248167647

MnozZstvi 18T

Sroubové pFipojeni snimaée pohybu

Vseobecné objednaci udaje

Detektor pohybu pro svitidlo WIL-LED se Sroubovym

spojenim. Nastavitelny ¢as sepnuti.

Typ WIL-BM-SK Verze
Cislo 2537720000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118549157

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 06.12.2025 10:12:14 MEZ
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Sroubové pFipojeni snimaée pohybu s kabelem

Detektor pohybu pro svitidlo WIL-LED se Sroubovym
spojem a s 3m napéajecim kabelem a kabelem M12 pro
pfipojeni k lampé WIL. Nastavitelny ¢as sepnuti.

7
N

Vseobecné objednaci udaje

Typ WIL-BM-SK-M12-3.0U Verze
Cislo 2537700000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118549140
MnozZstvi 1ST

Snimac pohybu Jackpac®

Detektor pohybu pro svitidlo WIL-LED se Sroubovym
spojem a s 3m napéajecim kabelem a kabelem M12 pro
pripojeni k lampé WIL. Nastavitelny ¢as sepnuti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WIL-BM-JP-M12-3.0U Verze
Cislo 2537710000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118549164
MnozZstvi 18T

DvefFni spinaé

Spinac dvefi WIL je pfedem sestaven s kabelem M 12
a pristupovym vedenim. Toto umoZnuje jednoduchou
funkci Plug and Produce s nasi fadou LED svétel WIL.

~,
SN

\
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WIL-TS-M12 Verze
Cislo 2537730000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118549188
MnozZstvi 1ST

Otocény drzak
e Otocny drzak pro svétla WIL, velmi kvalitni verze bez
zarazky
v &
Swivelling holder

Vseobecné objednaci udaje

Typ WIL-SCHWENKHALTER Verze
Cislo 2614220000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118651249
MnozZstvi 18T

Connect Power INSTA POWER

Jednofazové spinaci zdroje INSTA-POWER se vyznacuji
Sirokym rozsahem napajeni, kompaktnimi rozméry
: a dobrym pomérem kvality a ceny. Jsou vhodné do teplot
Wokdmarar 2 ) v rozmezi od -25 °C do +70 °C, maji mezinarodni

= : schvaleni a iroky rozsah vstupniho napéti. Diky tomu se
hodi na Sirokou fadu aplikaci. Také mezi né patfi signalové
a telekomunikaéni systémy a automatiza¢ni systémy
s nizkymi pozadavky na napajeni do 96 Watt.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PRO INSTA 30W 24V 1.3A  Verze
Cislo 2580190000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118590920
MnozZstvi 18T

Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
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