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Vnuﬁum

Detektor pohybu pro svitidlo WIL-LED se Sroubovym spo-
jem a s 3m napajecim kabelem a kabelem M12 pro pfipo-
jeni k lampé WIL. Nastavitelny ¢as sepnuti.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2537700000

Typ WIL-BM-SK-M12-3.0U
GTIN (EAN) 4050118549140
Mnozstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 10:36:50 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/WIL-BM-SK-M12-3.0U

WIL-BM-SK-M12-3.0U

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 44 mm Hloubka (v palcich) 1.7323 inch
Vyska 33 mm Vyska (v palcich) 1.2992 inch
Sitka 76 mm Sitka (v palcich) 2.9921 inch
Cista hmotnost 100¢g
Teploty
Provozni teplota -20-60°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82a8bf14-9104-4cad-ab0c-226d976fdcac
Elektrické udaje
Jmenovité napéti 24V DC Jmenovity proud <6.0A
Technické specifikace kabelu
Material kabelu PUR Barva oplasténi cerna
Délka kabelu 3m Prafez jadra 0.34 mm?2
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti IP20
Doba prodlevy, min. 1T min
Doba prodlevy, max. 10 min
Detekéni rozsah min. Om
max. 8m
Konfigurovatelné Ne
Oblast detekce (Uhel) 120°
Udaje o p¥ipojeni
Kédovani A Pfipojovaci zavit M12
Utahovaci moment 0.8 Nm Propojeni PIN 4: + (Cernd), PIN 3: -
(modra)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002955 ETIM 9.0 EC002955
ETIM 10.0 EC002955 ECLASS 14.0 27-11-06-92
ECLASS 15.0 27-11-06-92
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PUR bez obsahu halogenii, éerna barva (U)

PUR

Kabely snimacua - akénich ¢lend se pouzivaji v rdznych
aplikacich k pfipojeni snimacu a akénich ¢lent a pro
pfenos dat nebo energie. Lisovany kabel zdvodu nabizi
ozkouSené pripojeni zasuvného konektoru ke kabelu.
Kabely jsou zde vystavény Siroké fadé vliv(, jako jsou
vihkost, prach, teplo, chlad, otfes a vibrace.

halogen free Nasi vyvojafi se zamérili konkrétné na tento problém a
vyvinuli fadu jinych kabel snimaci - akénich ¢lend M8 a
M 12 k poskytnuti feSeni pro kazdou vasi aplikaci.

Kabely snimacu - akénich ¢lend M8 a M12 jsou
standardné dodavany s poniklovanymi mosaznymi
maticemi. Pokud si ale prejete nase produkty vyuzivat v
extrémné drsnych podminkach, mazeme také poskytnout
variantu s plastovou matici. Toto umoZziuje pouziti v
prostiedi, kde by kabely s poniklovanymi maticemi M8 a
M 12 mohly zreznout.

Existuje néco, co se vam zde nepodafrilo najit, nebo néco,
co potfebuje vysvétlit? Kontaktujte nas!

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIP-M12BG-3-3.0U Verze

Cislo 1108730300 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet pdli :
objednavky 3, 3 m, Zasuvka, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248888481 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ SAIL-M12BG-3-3.0U Verze

Cislo 9457820300 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet poll :
objednavky 3, 3 m, Zasuvka, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248228195 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Svorka se Sroubovym pFipojenim

V dnesni dobé jsou ¢asto potreba individualni délky
kabel(. K uspokojeni téchto poZadavkd nabizi spoleénost
Weidmiiller Sirokou fadu zasuvnych konektor( pro vlastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni napfiklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 raznych systém pfipojeni.

Toto Sroubové pfipojeni Ize pouzit v Siroké fadé aplikaci.
S touto technologii se vodi¢, volitelné s koncovkou,
zasune do pfipojovacich prvkud a pfipevni Sroubem. Jedna
se o klasickou, nejlevnéjsi formu pfipojeni, ktera také
podporuje pfipojeni vice vodic.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Verze
Cislo 9457240000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12
objednavky

GTIN (EAN) 4008190312275
MnozZstvi 18T
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Typ SAISGS-P-4A-4/6-M12 Verze
Cislo 9457550000 Konektor pfipojitelny v terénu, M12
objednavky

GTIN (EAN) 4032248167647
MnozZstvi 18T
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