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Spínač dveří WIL je předem sestaven s kabelem M12
a přístupovým vedením. Toto umožnuje jednoduchou
funkci Plug and Produce s naší řadou LED světel WIL.

Všeobecné objednací údaje

 
Číslo objednávky 2537730000
Typ WIL-TS-M12
GTIN (EAN) 4050118549188
Množství 1 items
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https://eshop.weidmueller.com/p/WIL-TS-M12
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Osvědčení
 
Schválení

 
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E197061
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 40 Hloubka (v palcích) 1.5748 inch
Výška 36.3 mm Výška (v palcích) 1.4291 inch
Šířka 102.5 mm Šířka (v palcích) 4.0354 inch
Čistá hmotnost 120 g
 

Teploty
 
Provozní teplota -20 - 60
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c20d50fa-e90d-470c-bef0-6f016c2e152d
 

Elektrické údaje
 
Jmenovité napětí 24 V DC Jmenovitý proud 1,5 A
 

Technické specifikace kabelu
 
Materiál kabelu PUR Barva opláštění černá
Délka kabelu 0.5 m Průřez jádra 0.34 mm²
 

Všeobecné technické údaje
 
Typ montáže Šroubová montáž Rozestupy mezi vyvrtanými otvory 21.5 mm
Stupeň krytí IP67
 

Údaje o připojení
 
Kódování A-kódování Připojovací závit M12
Utahovací moment 0.8 Nm Propojení PIN 4: + (černá), PIN 3: -

(modrá)
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002591 ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591 ECLASS 14.0 27-27-06-09
ECLASS 15.0 27-27-06-09
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Rozměrový výkres

 

Rozměrový výkres

 

Rozměrový výkres

 

Rozměrový výkres

 

Propojení
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PUR bez obsahu halogenů, černá barva (U)

Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých
aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a přo
přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí
ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu.
Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou
vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.
Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a
vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a
M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.
Kabely snímačů – akčních členů M8 a M12 jsou
standardně dodávány s poniklovanými mosaznými
maticemi. Pokud si ale přejete naše produkty využívat v
extrémně drsných podmínkách, můžeme také poskytnout
variantu s plastovou maticí. Toto umožňuje použití v
prostředí, kde by kabely s poniklovanými maticemi M8 a
M12 mohly zreznout.
Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco,
co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

Všeobecné objednací údaje
Typ SAIP-M12BG-3-3.0U Verze
Číslo
objednávky

1108730300

GTIN (EAN) 4032248888481
Množství 1 ST

Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů :
3, 3 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Halogen: Ne

Typ SAIL-M12BG-3-3.0U Verze
Číslo
objednávky

9457820300

GTIN (EAN) 4032248228195
Množství 1 ST

Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů :
3, 3 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
Halogen: Ne

Svorka se šroubovým připojením

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky
kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost
Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní
montáž.
Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž
M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a
ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12
nabízí výběr 4 různých systémů připojení.
Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací.
S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou,
zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná
se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také
podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje
Typ SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Verze
Číslo
objednávky

9457240000

GTIN (EAN) 4008190312275
Množství 1 ST

Konektor připojitelný v terénu, M12
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Typ SAISGS-P-4A-4/6-M12 Verze
Číslo
objednávky

9457550000

GTIN (EAN) 4032248167647
Množství 1 ST

Konektor připojitelný v terénu, M12
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