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Obrazek vyrobku

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor, 4 mm?2, 800V, 32 A, Pocet poli: 1,
Tmavé bézova

Cislo objednavky 2540360000

Typ APG 4 L

GTIN (EAN) 4050118552461

Mnoizstvi 50 items

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 50.95 mm Hloubka (v palcich) 2.0059 inch
Vyska 19 mm Vyska (v palcich) 0.748 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cist4 hmotnost 546 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Pocet potenciall

Pocet arovni

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

Priifez vodi¢e max. (CSA) 10 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 30A C. osvéd&eni (CSA) 200039-70089609

Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) 30A

Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A

Prafez vodiée min. (CSA) 26 AWG

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 4 mm2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 32A

Proud pfi maximu vodi¢t 32A Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.02 W Zavaznost znecisténi 3

60947-7x

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. 10 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédé&eni (CURus) E60693

Prafez vodice propojeni v terénu min. 26 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG

(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 30A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 30A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prafez vodice propojeni v terénu max. 10 AWG

(cURus)

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Smér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni PUSH IN Pocet pfipojeni 1

Upinaci rozsah, max. 4 mm? Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prirez pripojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2

max. min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm? Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.14 mm?2

Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2

max. min.

Vseobecné

Pocet pola 1 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Zastréky

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 poéla a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MCV APG 4 Verze
Cislo 2540800000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118553093
MnozZstvi 50 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AEB 35 SC/1 Verze
Cislo 1991920000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722
MnozZstvi 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 BK Verze
Cislo 2475310000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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DEK 5/6

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/6 MM WS
Cislo 2007120000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104
Mnozstvi 600 ST

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila

WS 12/6

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotiebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 MM WS Verze
Cislo 2007200000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391886
MnozZstvi 600 ST

WS 8/6

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
~ » znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
f povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
: specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
- nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
! tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
- opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno gitelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/6 MM WS Verze
Cislo 2007160000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391879
MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 MC NE BL Verze

Cislo 1238290000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Modra

GTIN (EAN) 4050118267327

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE BR Verze

Cislo 1454900000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Hnéda

GTIN (EAN) 4050118323313

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GE Verze

Cislo 1238280000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4050118038750

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Verze

Cislo 1238330000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4050118323306

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Verze

Cislo 1238310000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zelena

GTIN (EAN) 4050118271812

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Verze

Cislo 1912090000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, OranZovéa

GTIN (EAN) 4032248540525

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze

Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436

Mnozstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

-------- dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC SDR Verze
Cislo 1609830000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456603
MnozZstvi 200 ST

Plus

o= Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
— — vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

4}H Tento s_ystfém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a
R zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

0T Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
([CCCLICEEEE] Potisk je dobre citelny, ma perfektni kontrast a je k

] dispozici v rliznych Sirkach.
FEERREHE ) « Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti
| * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1011320000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248717644
MnozZstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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I - ; Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CTTTTTTLIT Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIILIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
! fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' \ Stitky WS jsou idealni na zna&eni pomoci dlouhych
I fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
| ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
RERRRRREN J plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 M MC NE WS Verze
Cislo 1818400000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248310876
MnozZstvi 600 ST

Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny

""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

________ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

......... Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1038650000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zadkaznika

GTIN (EAN) 4032248767908
MnozZstvi 200 ST

Typ WS 10/6 M PLUS MC SDR Verze
Cislo 2007780000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118393187
MnozZstvi 120 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Prazdné
I - ; Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CTTTTTTLIT Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIILIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
! fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' \ Stitky WS jsou idealni na zna&eni pomoci dlouhych
- fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

]
[ TITIIII]
[T

Vseobecné objednaci udaje

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 10/6 M PLUS MC NE WS
Cislo 2003780000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118424461

MnozZstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

Typ WS 10/6 MC M NE BL
Cislo 1069080000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248824618
MnozZstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, Modra

Typ WS 10/6 MC M NE GE
Cislo 1917430000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248551637
Mnozstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Zluta

Typ WS 10/6 MC M NE GN
Cislo 1917420000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248551620
MnozZstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Zelena

Typ WS 10/6 MC M NE RT
Cislo 1917440000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248551644
MnozZstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Cervena

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Vlastni tisk

S Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
s fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
R Stitky WS jsou ideéIni na znageni pomoci dlouhych
s fetézcl znaku. Diky osvédcéenému formatu MultiCard
e je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
FRTT plotteru.
st * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ov&feném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MC M SDR Verze
Cislo 1818410000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248310883
MnozZstvi 120 ST

Prazdné
I — Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CIITTITITL) Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIIIIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
‘ \ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' LT Stitky WS jsou idealni na znadeni pomoci dlouhych
T fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

: ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

' Tﬁf\*—ﬂ‘ plotteru.

i i * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
RRRRRRREN| « $titky v ovéeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MC NE WS Verze
Cislo 1828450000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248350513
MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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APGA4L Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
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Vlastni tisk

S Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
s fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
R Stitky WS jsou ideéIni na znageni pomoci dlouhych
s fetézcl znaku. Diky osvédcéenému formatu MultiCard
e je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
FRTT plotteru.
st * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ov&feném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MC SDR Verze
Cislo 1828460000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248367399
MnozZstvi 120 ST

Prazdné
I — Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CIITTITITL) Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIIIIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
‘ \ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' LT Stitky WS jsou idealni na znadeni pomoci dlouhych
T fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

: ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

' Tﬁf\*—ﬂ‘ plotteru.

i i * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
RRRRRRREN| « $titky v ovéeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1046390000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248782109
MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Vlastni tisk
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Klingenbergstralle 26
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Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

FITETEITETT

HITETETTEET
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32321323283

EEEELEEEEETT

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.

Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé

fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 10/6 PLUS MC SDR Verze

Cislo 1046330000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika
GTIN (EAN) 4032248782031

MnozZstvi 120 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.

Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé

fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idealni na znaceni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard
je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 12/6 MC NE BL Verze

Cislo 1773551693 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Modra

GTIN (EAN) 4032248143269

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE BR Verze

Cislo 1773551692 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Hnéda

GTIN (EAN) 4032248143252

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE GE Verze

Cislo 1773551687 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Zluta

GTIN (EAN) 4032248141937

Mnozstvi 600 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ

Stav katalogu / Nakresy

14


https://eshop.weidmueller.com/p/1046330000
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551693
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551692
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551687

Datovy list

APG 4L

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ WS 12/6 MC NE OR Verze

Cislo 1773551690 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, OranZova

GTIN (EAN) 4032248143245

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE VI Verze

Cislo 1773551689 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Fialova

GTIN (EAN) 4032248143238

Mnozstvi 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE RT Verze

Cislo 1773551686 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Cervena

GTIN (EAN) 4032248141920

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE WS Verze

Cislo 1609900000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190203467

MnozZstvi 600 ST

Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

ELEEREEEEEEH
shRBRRARARE
EEEELEREEELE
FITTTTITEETT
EEEELERERELH
FITEEETEET
EEEEEEREEELES
FITETTITEETT
EEEEEEEEEEEH
BaiziEaiEaEs
FITHITITERT

EEEETEITET ]

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
s fadami | a Z. Velka plocha na zna¢eni umoznuje dlouhé
fetézce znaku, ale také viceradkovy text.

Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
fetézcu znakl. Diky osvédcéenému forméatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

plotteru.

* L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

WS 12/6 MC SDR
1609910000

4008190456658

120 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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m emelereen

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
W Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
. s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
! fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
\ étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
J‘ plotteru.
|

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ov&feném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

LI
LI
LI
[TFIIIL
(LI
LTI

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1927530000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248574209
MnozZstvi 600 ST

Vlastni tisk

S Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.

e Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
—— s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
s fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

S Stitky WS jsou idelni na znaéeni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

EEEEREEEEETE

s plotteru.

st * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1927540000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248574711
MnozZstvi 120 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych

'\
SRR L] ‘
J“ fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
|

00N ANN
BT Tl
SREERRRARAN
.J\I

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

* Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1951880000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Weidmueller,
objednavky Bila

GTIN (EAN) 4032248632114
MnozZstvi 600 ST

Vlastni tisk

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.

Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i

s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

e Stitky WS jsou idealni na zna&eni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

EEEEREEEEETE

s plotteru.

st * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/6 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1038820000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Weidmueller,
objednavky Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248768073
MnozZstvi 120 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 1274660000 Sroubovak, Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072631
MnozZstvi 1ST

Koncova podpéra

ti/i(

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

Typ AEB 35 SCL/1 Verze
Cislo 2570210000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118581447
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 BK Verze
Cislo 2570220000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118580235
Mnozstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 GY Verze
Cislo 2570230000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118580242
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanald modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Zastrcky

Vseobecné objednaci udaje

Zastréky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny rGizné systémy pfipojeni. Rozsah produktd
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kaZzdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecénost a ochranu pred vlivy prostredi.

Typ APGCE Verze
Cislo 1514490000 Kédovaci prvek (svorka), Wemid, Oranzova, Sitka: 3.3 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321906
Mnozstvi 50 ST

Typ APGLE 2.5/4 Verze
Cislo 2457570000 Zamykaci spony (svorka), Wemid, OranZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118473100
MnozZstvi 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 Verze
Cislo 2457580000 Odlehéeni tahu (svorka), Wemid, OranZova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472998
MnozZstvi 25 ST

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ APGSR 2.5/4 - 4P Verze
Cislo 2457590000 Odleh¢eni tahu (svorka), Wemid, Oranzova
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472967
MnozZstvi 25 ST

Typ APGSR 2.5/4 - 8P
Cislo 2457600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118472929
Mnozstvi 25 ST

Verze

Odlehé&eni tahu (svorka), Wemid, OranZova

Datum vytvoreni 07.03.2026 04:31:52 MEZ
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