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Rozsifené funkce sbéru dat o spotiebé energie

Rozsah vykonu elektromér(i ValueLine presahuje zakladni
funkce méreni spotfeby energie.

Jsou vhodné i k ur€ovani, ukladani a vizualizaci dalSich
parametra kvality energie.

U vétsSiny typu této produktové skupiny

je k dispozici bezplatny software ,ecoExplorer go”, ktery
slouzi jednak ke konfiguraci zafizeni / uvadéni do pro-
vozu / vizualizaci namérenych hodnot a jednak k analyze
kvality vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Cislo objednavky 2540910000

Typ ENERGY METER 750-230

GTIN (EAN) 4050118553239

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:50:48 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2540910000

Weidmiiller 3£

EN ERGY METER 750-230 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- y - - www.weidmueller.com
Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni CE; CULUS
Certifikace CE
Schvaleni
€ W
LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (cULus) E469563
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 72 mm Hloubka (v palcich) 2.8346 inch
Vyska 96 mm Vyska (v palcich) 3.7795 inch
Sitka 96 mm Sitka (v palcich) 3.7795 inch
Cista hmotnost 250¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..70°C Vlhkost pfi teploté pfi skladovani 0..90 % RH
Provozni teplota -10°C..56°C Vlhkost pfi provozni teploté Rel. vlhkost 0-75 %
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
MéFeni - vstup napéti
Sit o nizkém napéti 3 phase 3 wire (L1 + L2 + Presnost méreni napéti 0.2 %

L3), 3 phase 4 wire (L1 +

L2 +L3 +N)
TrivodiCovy systém Ano Kvadranty 4
Harmonické kmitoc¢ty, na objednavku / 1.-40. Cinitel zkresleni THD-U v % Ano
napéti
MéfFici rozsah, napéti L-L, AC 480V Méfici rozsah, napéti L-N, AC 277V
Ctyfvodigovy systém Ano
Vstup méFiciho proudu
Hlavni material krytu Plast Jmenovity proud 1/5A
Kanaly méreni proudu 4+2 Pfesnost méreni proudu 0.2 %
Méreni zbytkového proudu Ano Harmonické kmitocty, na objednavku / 1.-40.

proud

Cinitel zkresleni THD-I v % Ano Max. proud 5000 A
Komunikace
Rozhrani RS485:9,6 - 115,2 kbps, Protokol Modbus RTU, Modbus-

Ethernet, Webovy server / Gateway, Modbus TCP/

e-mail IP, Modbus RTU over

Ethernet, SNMP, BACnet
(optional)
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Harmonické kmitocty, na objednavku / 1.-40. Harmonické kmitoCty, na objednavku / 1.-40.

napéti proud

Cinitel zkresleni THD-U v % Ano Cinitel zkresleni THD-I v % Ano

Nesymetrické Ne Kladny, zaporny a nulovy systém Ano

Kratka preruseni Ano Funkce zadznamu sekvence udalosti Ne

Technické udaje

Verze Méreni/zobrazeni vykonu Vstupni frekvence <20 Hz

pro 1-, 3fazové sité

Typ montaze Montaz na celni panel Stupen kryti IP40, IP20

Jmenovity proud 1/5A Max. proud 5000 A

Displejové monitorovani (monitor) LCD Standardy IEC 61010-2-030, IEC
61010-1, IEC 61326-1

Meéfici rozsah, napéti L-N, AC 277V Meéfici rozsah, napéti L-L, AC 480V

Kategorie razového napéti 300V CAT I Napéajeci napéti 90-277 V AC (50/60 Hz),
90-250V DC

Napajeci napéti 230V TrivodiCovy systém Ano

Ctyfvodiéov{/ systém Ano Kvadranty 4

Vzorkovaci frekvence 50/60 Hz 25.6 kHz Nepretrzitd mérfeni Ano

Vysledek méfeni, po vtefinach 5 ms Efektivni hodnota pro obdobi (50/60 Hz)10 / 12

Méreni zbytkového proudu Ano Kanaly méreni proudu 4+2

Pfesnost méreni napéti 0.2% Pfesnost méreni proudu 0.2 %

Pfesnost méfeni pro aktivni energii Trida 0,5S Pocitadlo hodin v provozu Ano

(kWh, .../5 A)

Hodiny Ano Funkce bimetalu Ano

Vstupy/vystupy

Pocet digitalnich vstupt 3 Pocet digitalnich vystupt 5

Analogové vystupy (RCM, teplota, 2 Pocet impulznich vystupl 5

analog)

Teplotni vstup Ano

Zaznam udaji méreni

Pamét; minimalni a maximalni hodnota Ano Velikost paméti 256 MB

Pocet hodnot paméti 10000 k Registr intervalu aktualizace 200 ms

Min. interval zdznamu paméti 60.00 s Software ecoExplorer go®

Integrované logika Ano

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti 300V CAT I

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301

ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30

ECLASS 15.0 27-14-23-30
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Rozmérovy vykres

Rozmérovy vykres
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Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ ENERGY METER BRACKET L1  Verze
Cislo 2433060000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118446388
MnozZstvi 1ST

Typ ENERGY METER FIXING SET Verze
Cislo 2433030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118446401
MnozZstvi 18T

Typ ENERGY METER SEAL L96-2  Verze
Cislo 2495610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118505931
MnozZstvi 1ST
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