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Nové kryty Weidmdiiller RockStar® IP 65 EMV jsou ide-
alni pro pouziti v téch nejdrsnéjsSich podminkach prostredi
a poskytuji ochranu pred elektromagnetickym ruSenim.
Tézky konektor se sklada z konektorové vlozky a ochran-
ného krytu. Nové plastové popruhy se snadno zamykaji

a Ize je kdykoliv vyménit. VSechny kryty RockStar® spo-
le¢nosti Weidmiiller jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho tla-
kové litého hliniku. Proto jsou odolné proti narazu a korozi,
ale zaroven kompaktni a lehké.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 6, Stupen kryti:
IP65, v zapojeném stavu, Pfepazkovy kryt, Bo¢ni
uzamykaci svorka na dolni strané, Vyménna bo¢ni
uzamykaci svorka, , Velikost kabelovych vstupu:
none

Cislo objednavky 2542320000

Typ HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN) 4050118648799
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:47:31 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Osvédcéeni

Schvaleni

c A us (&)

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E92202

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 113 mm Hloubka (v palcich) 4.4488 inch
Vyska 30 mm Vyska (v palcich) 1.1811 inch
Sitka 45 mm Sitka (v palcich) 1.7716 inch
Cista hmotnost 12864

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka Hydraulicky olej
Chemickéa odolnost Odolné

Latka Benzin
Chemicka odolnost Odolné

Latka uv

Chemicka odolnost Odolné

Latka Ozén
Chemicka odolnost Odolné

Obecné udaje

Klasifikace hoflavosti UL 94

V-0

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP65, v zapojeném stavu

EMC kryty Ano Material zajistovaciho prvku PA 66/6, Nerezavéjici ocel
Rozméry

Kabelovy vstup Ne

Verze

Velikost kabelovych vstup( none Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko dolni ¢ast

Kryt bez krytu Pocet kabelovych vstup( ze strany 0

Design pouzdra

Prepazkovy kryt

Design zaji$tovaciho systému

Boéni uzamykaci svorka
na dolni strané, Vyménna
boéni uzamykaci svorka

Instalaéni velikost 6 Kabelovy vstup Ne

Typ Bulkhead (prachodka) Verze svorky Boc¢ni uzamykaci svorka
Tésnéni FPM Barva (RAL) RAL 9011

BG 6 Vhodné pro systém ModuPlug® Ano

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:47:31 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Velikost 6 (16B/40D)

Nové kryty Weidmiiller RockStar® IP 65 EMV jsou
idedlIni pro pouziti v téch nejdrsnéjSich podminkach
prostrfedi a poskytuji ochranu pred elektromagnetickym
ruSenim. Tézky konektor se sklada z konektorové
vlozky a ochranného krytu. Nové plastové popruhy

se snadno zamykaiji a Ize je kdykoliv vyménit. VSechny
kryty RockStar® spolecnosti Weidmiiller jsou vyrobeny
z vysoce kvalitniho tlakové litého hliniku. Proto jsou
odolné proti narazu a korozi, ale zaroven kompaktni

a lehké.
Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC 40D TOBU 1M40G EMC  Verze
Cislo 2544040000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 6, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4050118648775 svorka na dolni strang, vysoky, Velikost kabelovych vstupG: M 40
Mnozstvi 18T
Typ HDC 40D TSBU 1M40G EMC  Verze
Cislo 2544030000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 6, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4050118648782 svorka na dolni strané, vysoky, Velikost kabelovych vstupt: M 40

Mnozstvi 18T
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